
보다 효율적인  
농업을 위하여
농업 기계용 ISOBUS gateway

	애드온	장치와	트랙터	장치	사이의	신뢰성있는	통신

	ISOBUS	라이브러리를	사용하는	CODESYS를	통한	 
	 사용자	친화적인	설정

	“작업	컨트롤러”	스마트	농업	인터페이스의	완전한	통합



특수 이동차량용 시스템 | Gateways

BasicController 
H-브리지, 16 입력 및  

출력을 보유한 컨트롤러

ecomatController
특수이동차량 어플리케이션용 
컨트롤러, 안전 어플리케이션용 

컨트롤러

ioControl
자유롭게 프로그래밍  

가능한 분산형 센서 연결 상세 기술 데이터: 
ifm.com/fs/CR3122기
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설명 주문번호

ISOBUS gateway (VT, AUX-N, 작업 컨트롤러) CR3122

ISOBUS gateway (VT, AUX-N) CR3121

효율적인 스마트 농업의 간단함

ISOBUS Gateway를 사용하면 농업용 애드온 장치의 컨트롤 
프로그램에서 스마트 농업 관련 ISOBUS 기능을 쉽게 통합할 
수 있습니다. 제공된 ISOBUS 기능 라이브러리로 애드온  
장치의 시각화가 CODESYS V2.3 또는 V3.5를 사용하여  
빠르고 편리하게 설정될 수 있습니다.

최적화된 데이터 처리로 견인 차량의 디스플레이에 표시되는 
값만 전송되므로 데이터 bus의 부하가 크게 감소됩니다.

작업 컨트롤러를 최대한 활용하기

가상 터미널과 AUX-N 기능 (보조 제어 기능) 외에도 스마트 
농업 인터페이스 “작업 컨트롤러”의 자동화 기능인 TC-Basic, 
TC-Geographic 그리고 TC-Section 제어도 ISOBUS gateway를  
통해 완벽하게 사용할 수 있습니다. ISOBUS gateway가 M12 
커넥터를 사용하면 CAN 인터페이스를 통하여 ifm의 모든  
모바일 컨트롤러와 쉽게 연결할 수 있으며, 이후에도 연결이 
가능합니다.

AEF 인증 ISOBUS gateway 사용에 대한 추가 라이센스  
비용은 없습니다. 

기술 데이터

주변온도 [°C] -40...80

작동전압  [V DC] 8...32

공칭전압  [V DC] 12 / 24

CAN interfaces 프로토콜 
  수 
 
디폴트 전송속도  [Kbit/s]

2 
CAN ISO11898, 

ISOBUS ISO11783 
250

보호등급 IP67

작업 컨트롤러가 기록한 데이터는 IT 레벨에서 처리되어 더욱  
효율적인 스마트 농업 조치에 사용될 수 있습니다.


