Positionssensoren

Kleiner geht's kaum:
Induktive Sensoren in
MS8-Bauform.

Induktive Sensoren

-

Kompakte Abmessungen
ermoglichen Einsatz auf
engstem Raum.

Robuste Ausfiihrung, aktive
Flache auch in Edelstahl
erhaltlich.

Dicht in jeder Anwendung dank
Schutzart IP 65 bis IP 69K.

Universell einsetzbar durch
groBBen Temperaturbereich.

L

Leicht, klein und leistungsfahig

Die auBerst kompakte Bauform spielt ihre Starken Uberall dort aus, wo

fur die Sensorik nur begrenzte EinbaumaBe zur Verfligung stehen oder

die zusatzliche Masse gering gehalten werden soll: In der Fabrikautomation,
an Werkzeugmaschinen oder an schnell bewegten Roboterarmen. Dabei
punktet der Miniatur-Sensor mit Tastweiten, die gréBeren Bauformen in
nichts nachstehen.

Bereit fiir jeden Einsatz

Das V4A-Gehause macht den Sensor auBerst widerstandsfahig, der Tempe-
raturbereich von -40 bis 85 °C und die Schutzart IP 65 bis IP 69K erdffnen
nahezu unbegrenzte Einsatzmdglichkeiten. Die LED-Schaltzustandsanzeige
Resistant ist auch an unzuganglichen Stellen gut abzulesen.




Technische Anderungen behalten wir uns ohne vorherige Anktindigung vor. - 11.2021

3-Leiter - Ganzmetallsensor - aktive Flache Edelstahl V4A - LED im Kabelstopfen - Anschlussleitung PUR

M8 x 1 37,5 2 bindig PNP NO IEC213
M8 x 1 37,5 2 bundig PNP NC IEC214
M8 x 1 37,5 2 bundig NPN NO IEC215
M8 x 1 37,5 2 bundig NPN NC IEC216
3-Leiter - Edelstahlhiilse - aktive Flache LCP natur - LED im Kabelstopfen - Anschlussleitung PUR
M8 x 1 27,5 3 bundig PNP NO IES238
M8 x 1 27,5 6 nicht bundig PNP NO IES239
M8 x 1 27,5 3 bundig PNP NC 1IES240
M8 x 1 27,5 6 nicht bundig PNP NC 1ES241
M8 x 1 27,5 3 bindig NPN NO 1ES242
M8 x 1 27,5 6 nicht bundig NPN NO 1ES243
M8 x 1 27,5 3 bundig NPN NC IES244
M8 x 1 27,5 6 nicht bundig NPN NC IES245
2-Leiter - Edelstahlhiilse -
M8 x 1 27,5 3 biindig PNP / NPN NO IES246
M8 x 1 27,5 6 nicht buindig PNP / NPN NO IES247
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Weiterfiihrende technische Daten erhalten Sie im Internet unter: ifm.com
ifm-Service-Telefon 0800 16 16 16 4 - Mo - Fr 7.00 - 18.00 (nur D)



