Diseno compacto
con un rendimiento
excepcional

Sensor de distancia PMD, un todoterreno para
espacios reducidos

* Alcance maximo de 3 m en el tipo O6

* Deteccion de objetos fiable gracias a la tecnologia PMD,
independiente del angulo y del color

* Modo Ultimate Black para la deteccién fiable de objetos muy
oscuros y reflectantes

¢ 3 modos de funcionamiento en un solo equipo para
una flexibilidad maxima
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Sensor de distancia PMD tipo 06 06D100

Posibilidades de uso universales

EI O6D100 es un sensor versatil y potente, disefado para aplica-
ciones tipicas de deteccion de objetos, medicion de distancias y
posicionamiento. Se emplea habitualmente en aplicaciones de
manipulacion de materiales, robética, automatizacion de
montaje y logistica.

Gracias a la tecnologia PMD de medicién del tiempo de vuelo,
ofrece una deteccion fiable e independiente del color, el angulo
y la superficie de los objetos. El nuevo modo Ultimate Black le
permite mostrar todo su potencial, sobre todo con objetos
dificiles, oscuros o reflectantes.

Los tres modos de funcionamiento "Fine", "Standard" y "Fast",
gue se pueden seleccionar mediante 10-Link, ofrecen la maxima
flexibilidad. De este modo, un solo sensor cubre los requisitos
de diversas aplicaciones. El amplio alcance de 3 metros permite
ademas su uso fuera del entorno directo del proceso.

Otra caracteristica destacada es la histéresis ajustable. La con-
figuracion de fabrica permite estados de conmutacion estables
incluso con colores cambiantes. En el caso de objetos de un solo
color, el usuario puede ajustar la histéresis a través de 10-Link.

Rapida integracion gracias a su disefio estandar

Gracias a sus dimensiones compactas y a la carcasa tipo 06,
ampliamente utilizada, el sensor se integra sin problemas en
disefos de maquinas ya existentes. No se necesita ningun
accesorio nuevo para el montaje. La conexion eléctrica se
realiza facilmente mediante un conector M8. Gracias a 10-Link,
el sensor se integra rapidamente en arquitecturas de control
modernas y puede parametrizarse de forma remota.
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caracteristicas técnicas sin previo aviso.
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pedido

Rango de medicion (distancia) [mm]

Reflectividad del objeto
ajustable [%]

Tipo de luz / longitud de onda  [Nm]

Material de la placa frontal

Frecuencia de muestreo [Hz]

Grado de proteccién

Sensor de vision 3D 03D
Para medicién de objetos,
guiado de pinzas y mucho méas

30...3000

6...200

luz laser 680

vidrio

max. 140

IP65, IP67
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Para mas datos técnicos:
ifm.com/fs/O6D100


https://www.ifm.com/fs/O6D100?utm_source=Factsheet_qr&utm_medium=pdf_link

