
單點液位連續範圍監控。

電容式感應器

ifm.com/tw/kq10



全球創新！ 
一個感應器即可
監控三個點液位。 隨時保持掌控：

連續範圍監控液位。

安裝簡易：
可「透視」不導電的儲槽壁，
無須接觸或停線維護。

一個感應器提供三個開關點：
減少感應器數量 – 一個感應器即可
監控三個點液位。

設置快速：
透過IO-Link輕鬆配置開關點。

開關正確無誤：
開關穩定可靠。 透過偏移方式，
可避免受沈積物及儲槽壁影響。

一個感應器即可監控最多三個點液位； 
且同時可進行連續範圍監控

IO-Link具備更多優勢。
透過IO-Link，您可設定開關點及其他功能，
例如常關/常開、遲滯或方向，以及感應器偵
測面，例如，連接兩個感應器，並在控制器
合併其製程數值時。

結合多組感應器即可相對擴展
偵測範圍。

傳統的上下限偵測在單
一區間需要二到三組感
應器。

IO-Link主站

根據設備狀態
執行維護： 
透過IO-Link持續顯
示0至100 %的液位。

inactive

OFF

inactive

OFF

active

ON

38%

100

0

%



工業應用

說明

管路適配器
扁平安裝用適配器

E12676

表面安裝膠帶 E12677
E12675

束線帶
IO-Link介面 E30390

E10880

IO-Link 主站 / PROFINET
纜線 EVC058

AL1100

產品型號

連續監控空載及溢流
全新電容式感應器可「透視」各種不導電
的容器壁，以非接觸方式偵 測固體物料或
液體。 因此，無須停線進行維護。 
通過IO-Link，可針對250 mm的整個長度連
續傳輸0...100%的過程值，沒有任何盲區。 
20個LED可直接在感應器上顯示容器內的
真實液位。
透過設定靈敏度，感應器可偵測導電特性良
好的媒介，例如水或酸，以及導電特性不佳
的媒介，例如油或顆粒。 此外，亦可抑制區
域，將偵測範圍限制在導電容器的不導電玻
璃視窗。

透過旁通管判斷單點液位
若容器壁導電，可將感應器安裝在不導電的旁
通管。 為確保細管徑旁通管的液位偵測可靠，
可使用管路配接器，偵測直徑10 mm管路之液體。

抑制並監控沈積物的影響
容器內壁的少量沈積物並不影響液位偵測。
至於大量沈積物，則可透過開關輸出或
IO-Link進行偵測並提示。 這樣的持續狀
態監控可用於實現即時維護，並防止發生
計畫外的生產停機。

安裝簡易

外殼
[mm]

工作電壓
[V]

開關輸出 開關輸出

長方形塑膠
250 x 28 x

16.7

KQ1000
10...30 / 18...30 

IO-Link
3，常開 / 

關可配置 / 維護

2 m 纜線，5 針

0.1 m 纜線，
M12 插頭，5 針 KQ1001

產品型號

欲瞭解更多資訊、技術資料、配件、
應用影片或售價，請至 ifm.com/tw/kq10

定義開關區間並設
定設置點 / 重設點位

透過20顆LED顯示
容器內真實液位
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選擇、下單

Go ifmonline!

位置感應器

運動控制感應器

工業影像

安全技術

製程感應器

移動車輛及工程
機械應用系統

工業通訊

機器設備狀態監控系統

連接技術

軟體

電源供應器

配件IO-Link

識別系統

ifm.com/tw

宜福門電子(台灣)有限公司 
806高雄市前鎮區復
興四路12號9樓之6
郵遞區號：806
電話 +886-7-335-7778
傳真 +886-7-335-6878
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