
来自易福门的智能增量编码器
首款带显示屏和IO-Link的产品
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不牺牲：
光学编码器的准确性和磁性系统的
坚固性组合到一个装置中。

灵活：
可编程分辨率 (2…10,000) 和信号级
(TTL / HTL)。

通用：
通用4.5...30 V DC电压范围。

多功能：
用于转速/旋转方向监控以及计数器
功能的集成信号评估系统。

直观：
通过按钮、显示屏和直观的菜单导
航轻松调整。

信息：
双色显示屏指示过程值。

联网：
通过IO-Link可靠传输诊断和参数数
据。 为工业4.0做好准备。

全新智能编码器

通过IO-Link通信
所有新编码器都可
通过IO-Link设置参
数。 过程和诊断数
据的传输创造透明
性，同时增加运行
可靠性。 这些通信
选项确保装置更加
适合Industry 4.0。

用于工业应用

显示屏确保清楚的概
述
可以通过按钮和LED
显示屏来设置装置的
所有功能和参数。
创新： 双色（红色/绿
色）立即向用户显示
机器是否处于可接受
范围，或者超出限制。 
此外，显示屏可电子
旋转180度，保证灵
活的安装位置。

强大的电子装置使其
变得可能
编码器装有32位微处
理器。 因此，准确
性和动态范围与光学
编码器相同。

BasicLine
基本版本适合希望
作为编码器，并且
无需按钮或显示屏
的用户。 可以通过
IO-Link设置装置。

636.5 空心轴 直接 M12 RA3100
636.5 空心轴 直接 电缆，2 m RA3500
1258 空心轴 直接 M12 RO3100
1258 空心轴 直接 电缆，2 m RO3500
636.5 实心轴          同步法兰         M12 RB3100
636.5 实心轴          同步法兰     电缆，2 m RB3500
658 实心轴          同步法兰         M12 RU3100
658 实心轴          同步法兰     电缆，2 m RU3500
1058 实心轴 夹紧法兰 M12 RV3100
1058 实心轴 夹紧法兰 电缆，2 m RV3500

智能、简单和灵活

动作控制器
减少控制器负荷：
编码器已经集成最
重要的脉冲评估功
能。

计数器
在达到自由可调的
脉冲数量后输出开
关信号。

增量编码器
可以自由设定2至
10,000脉冲每转的
分辨率。
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监控转速/旋转方向
若当前转速值高于
或低于设定转速时，
输出开关信号。

PerformanceLine
4位显示屏，
集成脉冲评估

1258 空心轴 直接 M12
6
1058 实心轴 夹紧法兰 M12

ROP520
RUP500
RVP510

设计 外壳直径
[mm]

轴直径
[mm]

设计轴 法兰 接线 订货号

BasicLine
基本设计，不带显

示屏

www.ifm.com/cn/encoder

有关更多信息，如技术数据、应用视频，请浏览

58 实心轴          同步法兰         M12
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