
位置传感器

2合1：同时提供
IO-Link和数字量
开关信号

电感式接近开关

快速开关和长期诊断

利用这些电感式接近开关，Y形链路（即同时为模拟和数字领域提供传感器

信息）从传感器本身就已开始。

它们利用一根电缆即可实现两种信号的优势：通过开关量信号将快速开关操

作发送至控制器；通过IO-Link连续监测和发送传感器与目标间距变化等。

这可实现及早发现维护需求并避免代价高昂的意外停机。

 
同步传输全面过程数据和快速开
关量信号

利用长期提供的距离信息及早发
现机械变化

诊断信息有助于减少停机时间

可配置功能可提高多用途性并减
少库存 
 

PLC

IT-InfrastrukturMaschinen-
infrastrukturinfrastruktur



更多技术参数

电气设计	 [DC]

输出功能

PNP	/	NPN		
（可通过IO-Link设置）

常闭	/	常开	
（可通过IO-Link调节）

反接保护	
短路保护
保护等级	

是
是
III

开关状态指示	 [LED] 黄色

IO-Link

V1.1；COM2；	
3.2	ms周期时间；	

智能传感器配置文件；	
单点模式；	
两点模式；	
窗口模式

工作电压	 [V	DC]
额定输出电流	 [mA]

10...30
100

适用于M12型的角形托架

M12连接电缆，直型，
2	m，黑色，PUR电缆
M12连接电缆，直型，
5	m，黑色，PUR电缆

适用于M30型的角形托架

1端口IO-Link主站（通过USB将IO-Link
传感器连接至PC）

适用于M18型的带限位装置的安装夹

IO-Link主站，EtherNet/IP，4端口

适用于M18型的角形托架

M12连接电缆，角型，
2	m，灰色，PUR电缆

适用于M12型的带限位装置的安装夹

内存插头，用于IO-Link传感器的参数
存储器

适用于M30型的带限位装置的安装夹

moneo|configure SA 
独立使用许可证，用于IO-Link设备在线
和离线参数设置的软件，维护和支持的	
有效期至次年年底
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EVC002
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QMP010

M12连接电缆，角型，
5	m，灰色，PUR电缆 EVC005

本
公
司
保
留
进
行
技
术
更
改
的
权
利
，
恕
不
另
行
通
知
。
	·	
04

.2
02

2

更多技术详情请访问：ifm.cn

类型 订货号总长 

[mm]

安装 防护等级检测范围 

[mm]

M12
M12

M30

M18

方形

M18

方形

M30

60
60

65

60

40	x	40

60

40	x	40

65

0.375...3.75
0.7...7

2.3...23

0.75...7.5

2.1...21

1.3...13

2.6...26

1.3...13

齐平
非齐平

非齐平

齐平

齐平

非齐平

非齐平

齐平

IP	65...IP	69K
IP	65...IP	69K

IP	65...IP	69K

IP	65...IP	69K

IP	67

IP	65...IP	69K

IP	67

IP	65...IP	69K

IF6137
IF6138

II5984

IG6214

IM5183

IG6215

IM5184

II5983

附件

类型 订货号说明

PLC

IT InfrastructureMachine
InfrastructureInfrastructure

连接技术

机器基础设施 IT基础设施


