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ecolink M8/M12
para areas
h

Igiénicas e umidas
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Utilizacao em areas umidas
e na industria alimenticia

I Sem halogénio e sem silicone

% @0‘,\ o Vedacao ideal, até na instalacao
w. p manual, gracas a porca de con-
> torno com grande aderéncia

r @ A tecnologia ecolink inovadora
> : garante uma alta protecao

@,}, 3/ contra umidade

Protecao antivibratoria

permanente com contorno
- P y tipo dente de serra
‘ SR . Grau de protecéo:
e - ) IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

ecolink M8/M12 para areas umidas e higiénicas na industria
alimenticia

A maioria das aplicacoes exigem solucoes especiais. Somente materiais de
alta qualidade, processos de fabricacdo confidveis e uma montagem correta
levam ao sucesso a longo prazo.

A protecdo de acdo assimétrica contra vibracdes mantém a porca de aperto
fixa na sua posicao, assegurando assim um contato ideal e duradouro.
A montagem e a desmontagem dispensam ferramentas.

Materiais de alta qualidade especialmente adaptados para a aplicacdo e um
intenso monitoramento durante e apés a fabricacdo, garantem o maximo
padrao de qualidade.
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Sujeito a alteracoes técnicas sem aviso prévio.

Dados técnicos:

Tensao de operag¢do: 50 V AC/60V DC,
com LED 10...36 V DC

Corrente nominal: 3 A
Grau de protecao: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

Aparafusado com a contraparte correspondente

Torque de aperto roscado:
M8: 0,3...0,6 Nm, M12: 0,6...1,5 Nm
Atentar para o valor maximo da contraparte

Temperatura ambiente: -25...80 °C
Vibrag¢do / impacto: 750 g, 1 mi de ciclos
Corrente de arrastro: > 1 mi de ciclos

Materiais:
Invélucro / corpo: PP
Vigas de contato: PP
Porca de conexao: aco-inox V4A 316 (1.4404)
Contatos: banhado a ouro
Anel de vedagéo: EPDM
Cabo: MPPE sem halogénio, sem silicone,
0,34 mm?2, @ 4,9 mm
Homologacoes:
cCSAus em fase de preparagao
Aplicacoes:

Em areas Umidas e higiénicas da industria
alimenticia
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Produtos

Jumper

conector M12, 3 polos / conector fémea M8, 3 polos

0,3m
0,6 m
1.0m
2,0m
50m

0,3m
0,6 m
1,0m
2,0m
50m

EVF236
EVF237
EVF238
EVF239
EVF240

EVF242
EVF243
EVF244
EVF245
EVF246

Jumper
conector M8, 3 polos / conector fémea M12, 3 polos
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0,3m
0,6 m
1,0m
2,0m
50m

0,3m
0,6 m
1,0m
20m
50m

EVF260
EVF261
EVF262
EVF263
EVF216

EVF265
EVF266
EVF267
EVF268
EVF269

Jumper
conector M12, 4 polos / conector fémea M8, 4 polos

0,3 m
0,6 m
1.0m
2,0m
50m

0.3 m
0,6 m
1.0m
2,0m
50m

Dados técnicos adicionais disponiveis no site: ifm.com/br

EVF248
EVF249
EVF250
EVF215
EVF251

EVF253
EVF254
EVF255
EVF256
EVF257



