IM512A

Sensor indutivo
IMC4020BCPKG/US/3DI3G
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Caracteristicas do produto

Funcéo elétrica PNP
Saida antivalente
Alcance de deteccao [mm] 20
Invélucro Retangular
Dimensoes [mm] 40 x 40 x 54

Area de aplicacdo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Aplicagéo Para aplicagBes em areas potencialmente explosivas
Dados elétricos

Tensé&o de operagéo V] 10...30 DC

Consumo de corrente [mA] <15

Classe de protecéo 1

Protecao contra inverséo de

polaridade sim
Funcéo elétrica PNP
Saida antivalente
Queda de tensdo méax. da \Y] 25

saida de comutagdo DC
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IM512A

Sensor indutivo
IMC4020BCPKG/US/3DI3G

Corrente residual max. [mA] 0,5
Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 200
de comutagdo DC

Frequéncia de comutagéo [Hz] 100
DC

Protecéo contra curto- sim
circuitos

Versdo da protecéo contra

curto-circuito por impulso
Protec¢do contra sobrecarga sim
Faixa de deteccao

Alcance de deteccao [mm] 20
Distancia real de comutagdo [mm] 20 + 10 %
Sr

Distancia de trabalho [mm] 0...16,2

Precisao / desvios

Fator de correcéo aco: 1/ aco inoxidavel: 0,7 / latdo: 0,4 / aluminio: 0,3 / cobre: 0,2
Histerese [% de Sr] 1...20
Variagédo no ponto de
comutacao -10...10

[% de Sr]
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Protecéo IP 65; IP 67
Aprovacao BVS 20 ATEX E 057 X; IECEx BVS 20.0044X
Lc\i_;_agificagéo dos aparelhos “'EE” 11 3G Ex ec IIC T4 G

€5 113D Ex tc IIIC T95°C Dc

EMC EN 60947-5-2
MTTF [anos] 1326
Peso [a] 179
Invélucro Retangular
Montagem embutido
DimensGes [mm] 40 x 40 x 54
Materiais invélucro: PC preto; face ativa: PC preto; modulo de conexdo: PA

preto; adaptador de montagem: PA laranja; parafuso: ago galvanizado

Displays /| elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Acessoérios

Material incluido tampa de protegdo: 1 x M12x1, aco

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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Sensor indutivo
IMC4020BCPKG/US/3DI3G

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado

21
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Conexao
1
/-3— L+
2o ouT?
-
& OUT
1 L+
2 ouT2 DO2 (NC)
3 L-
4 ouT1 DO1 (NO)
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