Monitoramento
de condicoes
com CANopen

Sensor de vibracao para maquinas moveis

* Sensor projetado especificamente para o uso em aplica¢oes
moveis

* Deteccdo confiavel de 3 eixos de desbalanceamento, colisdes,
fadiga e danos aos rolamentos

* A transmissao continua de dados para a nuvem melhora o
servico pés-venda e otimiza o planejamento da manutencao

ifm - ¢lose Yo you!

oo




Monitoramento de condicoes | Monitoramento de vibragoes

Descricao —
< pedido

Sensor de vibracao de 3 eixos com interface CANopen

Condicao das maquinas méveis sempre sob controle

Seja desbalanceamento em laminas rotativas de ferramentas de
corte, cavitacdo ou corpos estranhos em bombas de drenagem
moveis, impactos em componentes criticos: se esses eventos
passarem despercebidos, podem causar danos de alto custo e
longos periodos de parada.

Simples e informativo

O sensor de monitoramento de condicdes de 3 eixos VMB301
foi projetado para o uso em aplicacdes moveis e, gracas a sua
interface CANopen, pode ser perfeitamente integrado a rede
do veiculo e ao portfélio de sistemas da ifm. A resisténcia de
barramento de 120 ohms integrada pode ser ativada ou desati-
vada opcionalmente via CANopen. Isso reduz custos e aumenta
a flexibilidade.

Monitoramento de condi¢6es abrangente

Uma vez integrado, o VMB301 transmite em tempo real um
grande numero de indicadores de condicdo comprovados:
fadiga (v-RMS), atritos mecénicos (a-RMS), impactos (a-Peak),
tensdes mecanicas (d-Peak2Peak), desgaste estatistico do
rolamento (crista) e temperatura da superficie. O inovador
BearingScout™ para a analise de rolamentos e medicao dina-
mica de desbalanceamento completam a oferta do VMB301
como uma solucdo auténoma de monitoramento de condicoes
para maquinas moveis.

Para o monitoramento remoto, os dados de condicao e da
maquina podem ser transmitidos via modem de radio ao
mobile 10T, a plataforma lloT da ifm para maquinas moveis.

BEST FRIENDS

Sujeito a alteracdes técnicas sem aviso prévio - 07/2025
ifm electronic gmbh - Friedrichstr. 1 - 45128 Essen
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Displays graficos ecomatController
IHM programavel para o controle

de maquinas moveis

Controlador adequado para
aplicacoes maveis, também para
aplicacoes de seguranca

VMB301

Dados técnicos

Faixa de frequéncia [Hz] 1...7500
Zzi);aelf)ii(r;]a%deigao [mm/s] 0..320
T
o sceleragao g -0
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Grau de protecao IP6K7, IP6K8, IP6K9K
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Ethernet

Can

Condition indicators

¢ Unbalance Detector
 BearingScout™

¢ Displacement | d-Peak2Peak
* Fatigue | v-RMS - xyz

¢ Impact | a-Peak - xyz

o Friction | a-RMS - xyz

e Crest - xyz

* Surface temperature
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Gateway loT movel
Acesso global a maquina por
meio de rede movel técnicas, acesse:

ifm.com/fs/VMB301

Para obter mais informagoes


https://www.ifm.com/fs/vmb301?utm_source=Factsheet_qr&utm_medium=pdf_link

