
將類比轉換為數位
使用 IO-Link 類比轉換器進行智慧型訊號監控

	能夠可靠地監控多達 2 個類比感測器

	透過輸入的加法/減法進行智慧型訊號處理

	可擴充至物理單位的量測值

	透過 IO-Link 提供一組類比輸出和兩組切換輸出

	節省空間的現場安裝，直接安裝在機器上，減少佈線



IO-Link | 轉換器

PA 壓力變送器 
高重複性和低特性偏差

DN0220 切換式放大器
可靠地切換高電流直流和交流電

OGD 距離感測器
飛行時間量測， 

量測值精確到毫米

如需了解更多技術詳情，
請瀏覽： 
ifm.com/fs/DP1204我
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可輕鬆將類比感測器整合至 IO-Link 系統中

類比感測器在工業上提供重要的製程值，但往往無法直接整合至
數位基礎架構。ifm 的 DP1204 類比訊號監視器提供了有效的解
決方案：它可以將最多兩個模擬感測器 (4...20 mA / 0...10 V) 簡
單地整合到 IO-Link 系統 - 中，也是現有系統改裝的理想選擇。 

可針對您的應用靈活調整

DP1204 提供多種操作模式：開關點可個別指定，測量值可加可
減。可監控計算值，並將其輸出為 4...20 mA 訊號。

此外，類比輸入信號可線性調整至物理單位 (例如 4...20 mA 至 
50...2000 mm)。經處理的資料可透過 IO-Link、一組類比輸出及
兩組數位輸出取得。此外，還可透過輸出鏡射類比訊號。

應用

典型的應用包括壓差監控（例如過濾器狀態、幫浦效率）、加壓
容器中的液位監控或使用兩個距離感測器測量移動物體的寬度。

快速安裝，節省時間與金錢

DP1204 專為靠近現場安裝而設計 - 直接安裝在機器上，不需要
控制櫃。其緊湊的設計和 IP67 保護等級可將接線的複雜性降至
最低，節省空間、時間和安裝成本。

技術資料

工作電壓	 [V] 18…30

輸入 2x 類比 
(4...20 mA 或 0...10 V)

輸出
1x IO-Link

1x 類比 (4…20 mA)
2x 數位 (PNP、最大 10 mA)

防護等級 IP67

說明 貨號

IO-Link 類比轉換器，具備 2 組輸入和 4 組輸出 DP1204

https://www.ifm.com/fs/dp1204?utm_source=Factsheet_qr&utm_medium=pdf_link

