Tamanho miniatura
com enorme
desempenho

Sensor de distancia PMD versatil para
espacos limitadas

¢ Alcance maximo de 3 m no modelo O6

* Detec¢do robusta de objetos gragas a tecnologia PMD
independente de angulo e cor

* Modo escuro para a deteccdo confiavel de objetos pretos
e refletores

* Trés modos de operacdo em um Unico dispositivo para a
maxima flexibilidade
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Sensores de distancia PMD do tipo 06 06D100 Faixa de medicdo (distancia)

Refletividade do
Possibilidades de aplicacao universal objeto ajustavel
0O 06D 100 foi concebido como um dispositivo versatil e potente Tipo de luz / comprimento
para aplicacoes tipicas na deteccdo de objetos, medicdo de de onda
distancias e posicionamento. As aplicacoes tipicas sao os setores
de manuseio de materiais, robdtica, automacdo de montagem
e logistica.

Material do protetor frontal

. . Frequéncia de medicdo
Gracas a sua tecnologia PMD de tempo de voo, o sensor permite 8 ¢

uma deteccdo confidvel e robusta, independentemente da cor,
angulo e natureza dos objetos. O novo modo escuro permite
demonstrar todo o seu potencial, especialmente com objetos
dificeis, escuros ou reflores.

Grau de protecao

Os trés modos de operacao, fino, padrao e rapido, que podem
ser selecionados via |0-Link, oferecem flexibilidade méaxima.
Assim, um Unico sensor atende aos requisitos das mais diversas
aplicacoes. O longo alcance de 3 metros também permite a sua
utilizacdo fora do ambiente direto do processo.

Outra caracteristica especial é a histerese ajustavel. A confi-
guracao de fabrica permite condicdes de comutacao estaveis,
mesmo em caso de variacao de cor. Para objetos de uma Unica
cor, o usuario pode ajustar a histerese por meio do l0-Link.
Integracao rapida gracas ao design padrao

Com suas dimensdes compactas no invélucro O6 amplamente
utilizado, o sensor se integra perfeitamente as estruturas de
maquinas existentes. Nao sao necessarios novos acessorios para
a montagem. A conexao elétrica ocorre de maneira simples pelo
conector M8. Gragas ao lO-Link, o sensor pode ser rapidamente

integrado a arquiteturas de controle modernas e parametrizado
remotamente.
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Sujeito a alteracdes técnicas sem aviso prévio. - 11/2025
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moneo/wenfigure free

moneo|configure free Mestres 10-Link Sensor 3D 03D
Software para a parametrizacao Mestres de campo com interface Para a medicdo de objetos, nave-
da infraestrutura 10-Link PROFINET gacao de pincas e muito mais
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30...3000

6...200

Luz laser 680
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Para obter mais informacées
técnicas, acesse:
ifm.com/fs/O6D100


https://www.ifm.com/fs/O6D100?utm_source=Factsheet_qr&utm_medium=pdf_link

