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設計精巧 性能卓越
PMD 距離感測器 - 狹窄空間的全能型感測器

	O6 類型的最大範圍為 3 公尺 

	獨立於角度與顏色的 PMD 技術，提供強大的物件偵測功能

	Ultimate Black Mode能可靠偵測深黑色與反光物體

	集三種操作模式於一機，提供最大彈性



位置感測器 | 光電感測器

IO-Link 主站
現場相容的主站，含 Profinet 

介面

moneo|configure free
設定 IO-Link 基礎設施參數的

軟體

O3D 3D 感應器 
針對物體測量，抓爪導航等 

如需了解更多技術詳情，
請瀏覽： 
ifm.com/fs/O6D100我
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通用應用可能性

O6D100 是一款功能強大的全能型產品，適用於物體偵測、距離
量測和定位等典型應用。典型的應用包括材料處理、機器人、組
裝自動化和物流。

由於採用 PMD 飛時測距技術，無論物體的顏色、角度和特性如
何，感測器都能進行可靠、穩定的偵測。全新的Ultimate Black 
Mode讓它在處理黑暗、反光或其他具挑戰性的物件時特別有效。 

可透過 IO-Link 切換 Fine、Standard 及 Fast 三種操作模式，提
供最大的彈性。這使得單一感測器即可滿足廣泛的應用需求。它
的偵測範圍長達 3 公尺，也適用於直接製程環境之外。

另一項突出的功能是可調整的滯後。出廠設定即使在顏色變化的
情況下，也能達到穩定的切換狀態。對於單色物件，使用者可透
過 IO-Link 調整滯後。

標準設計，快速整合

本感測器體積小巧，採用廣泛使用的 O6 外殼，可與現有的機器
設備完美整合。安裝時不需要新的配件。透過 M8 連接器可輕鬆
建立電氣連接。透過 IO-Link，感測器可快速整合至現代控制架
構，並可進行遠端設定。

說明 貨號

O6 型 PMD 距離感測器 O6D100

技術資料

測量範圍 (距離)	 [mm] 30…3000

可調物體反射率 	 [%] 6…200

光的類型 / 波長	 [Nm] 雷射光 680

前板材料 玻璃

測量頻率 	 [Hz] 最高 140 

防護等級 IP65、IP67

https://www.ifm.com/fs/O6D100?utm_source=Factsheet_qr&utm_medium=pdf_link

