OF5048

Reflexlichttaster
OFT-FNKG

2LED 5
c us UK

c € LISTED Cn
Produktmerkmale
Lichtart Infrarotlicht
Gehéause Gewindebauform
Einsatzbereich
Funktionsprinzip Reflexlichttaster
Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

Elektrische Daten

Betriebsspannung \Y] 10...36 DC
Stromaufnahme [mA] <30
Schutzklasse I
Verpolungsschutz ja
Lichtart Infrarotlicht
Wellenlange [nm] 880
Elektrische Ausfiihrung NPN
Ausgangsfunktion Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Max. Spannungsabfall V] 25
Schaltausgang DC '
Dauerhafte [mA]

Strombelastbarkeit des 200
Schaltausgangs DC

Schaltfrequenz DC [Hz] 320
Kurzschlussschutz ja
Ausfihrung getaktet

Kurzschlussschutz
Uberlastfest ja

Erfassungsbereich

Tastweite [mm] 1...200; (weilRes Papier 200 x 200 mm)
Reich-/Tastweite einstellbar nein
Max. Lichtfleckdurchmesser  [mm] 92

Lichtfleckabmessungen

- bei maximaler Tastweite
gelten fur

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Schutzart IP 67
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Zulassungen / Priifungen

EMV EN 60947-5-2

MTTF [Jahre] 903

UL-Zulassung Ta <40°C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
Zulassungsnummer UL EO030
File Nummer UL E174191

Mechanische Daten

Gewicht [a] 73,1
Gehéause Gewindebauform
Abmessungen [mm] M12x1/L =60
Gewindebezeichnung M12 x 1
Werkstoffe Gehause: Messing vernickelt
Optikwerkstoff Frontscheibe:PMMA
Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grin

Zubehor
Lieferumfang Befestigungsmuttern: 2

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss
Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm2

Anschluss
O _/BU? L+ o SN L+
O — O = C
NBN___ NBU___
Adernfarben :
BN = braun
BU = blau
BK = schwarz
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Diagramme und Kurven
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