TP3231

Unidade eletrdnica de avaliacdo para sensores de temperatura PT100/PT1000
TP- CEC -A-ZVG/USI
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1 conexao para tensdo de alimentagdo e sinal de saida
2 Ligacdo para o sensor de temperatura
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Alcance de medigdo -50...300 °C -58...572 °F
Interface de comunicacao 1O-Link

Area de aplicacédo
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro

Aplicacéo para elementos de mediagéo Pt100 e Pt1000

Dados elétricos
Tensé&o de operagéo \Y] 20...32 DC
Classe de protecao 1

Protec¢é&o contra inversado de

polaridade sim
Retardo de prontidao [s] 1
Watchdog integrado sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas analégicas: 1

Saidas totais 1
Sinal de saida sinal analégico; 10-Link; (configuraveis)
Quantidade de saidas 1
analdgicas
Corrente da saida analégica [mA] 4..20
Carga max. [Q] 300
Protecéo contra curto- .

L sim
circuitos
Versédo da protegdo contra .

por impulso

curto-circuito
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TP3231

Unidade eletrdnica de avaliacdo para sensores de temperatura PT100/PT1000
TP- CEC -A-ZVG/USI

Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medigao -50...300 °C -58...572 °F
Ajuste de fabrica -50...150 °C
Precisao | desvios
Precisdo da saida analdgica K] +0,3+(x0,1% MS)
Coeficiente de temperatura

[% de duragdo / 10 0,1

K]
Tempos de reacao
Tempo de ciclo max. de [ms]
e S 100
medigao/exibi¢cdo
Interface de comunicacao 1O-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Revisdo IO-Link 1.0
Tempo min. do ciclo do [ms] 23
processo '
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 140

Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Temperatura de [°C] -40..85
armazenamento
Protecdo IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 61326-1

Resisténcia a choques DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 449

Peso [a] 40

Invélucro Retangular

Dimensbes [mm] 52x25x 18

Materiais PA; PET

Material da vedacgéo FKM

Observacoes

Observacoes tensdo de servico "supply class 2" conforme cULus
MS = faixa de medicéo ajustavel
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexao: 1 x M12; codificacéo: A; Contatos: 4, dourado; Corpo: TPU; Bloqueio: 1.4404 (ago inoxidavel / 316L); vedagao: FKM
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Unidade eletrdnica de avaliacdo para sensores de temperatura PT100/PT1000
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Sensor dois fios

Sensor quatro fios

Transmissor de temperatura com 2 fios.....

Unidade de operagao de 3 fios, comunicagéo possivel 10-Link
ponte
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