LDL100

Sensor de condutividade condutivo
COND CONDUCTIVITY HYG G1/2

O digital se une ao analégico: integracdo analdgica de sensores I0-Link modernos. O EIO104 oferece a
possibilidade de realizar dois sinais analdgicos de sensores |O-Link inteligentes com varios valores de processo.
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas analdgicas: 1

Conexdao de processo conexdo da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedacéo

Area de aplicacido

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Substancias Fluidos liquidos condutivos
Informagé&o sobre fluidos agua

Leite

liquidos CIP

Nao utilizavel para Consulte o manual de operacéo, capitulo "Utilizacéo adequada”.
Temperatura do fluido [°C] -25...100; (<1 h: 150)
Resisténcia a pressao 16 bar 1,6 MPa
Resisténcia contra vacuo [mbar] -1000
MAWP nas aplicagdes 16 bar 1,6 MPa

segundo CRN

Dados elétricos

Tens&o de operagéo V] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] <60
Classe de protecéo 1

Protecao contra inverséo de

polaridade sim
Retardo de prontidao [s] 2
Principio de medida konduktiv

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas analdgicas: 1

Saidas totais 1
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Sensor de condutividade condutivo
COND CONDUCTIVITY HYG G1/2

Sinal de saida sinal analégico; 10-Link
Saida saida analdgica de escala ajustavel; selecionavel condutibilidade / temperatura
Quantidade de saidas 1
analégicas

Corrente da saida analégica [mA] 4..20

Carga max. [Q] 500

Faixa de medicao / de ajuste

Medicdo de condutividade

Alcance de medigdo [uS/cm] 100...15000
Resolucéo [uS/cm] 1

Medicao de temperatura

Alcance de medigao [°C] -25...150

Precisao | desvios

Medicéo de condutividade

Preciséo (na area de 10 % MW 25 pSiem

medi¢ao)

Desvio [%/K] 0,2 %/K MW
Repetibilidade 5% MW + 25 puS/cm
Estabilidade ao longo do 1% MW + 25 pSicm
tempo

Medicdo de temperatura

Precisdo K] 20..50°C:<+0,5K;
-25...150°C: <+ 15K

Repetibilidade K] 0,2

Resolugéo K] 0,1

Tempos de reacao
Medicéo de condutividade
Tempo de resposta [s] < 2; (T09; Amortecimento = 0)

Medicao de temperatura

Tempo de resposta [s] <9; (T09)
nterfaces
Interface de comunicacao 10-Link
Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Revis&o 10-Link 1.1
SDCI-Padrédo IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor - SSP 3.1 Measuring Sensor
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Modo SIO nédo

Classe de master port exigida

Dados do processo

analégicos !

Tempo min. do ciclo do [ms] 6.4

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 921
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Sensor de condutividade condutivo
COND CONDUCTIVITY HYG G1/2

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...60
Temperatura de [°C] -40..85
armazenamento
Protecéo IP 68; IP 69K; (7dias /3 m de profundidade na &gua/ 0,3 bar: IP 68)
Certificacdes / testes
EMC DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resisténcia a vibragoes DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 172
Certificado UL Numero do arquivo UL E364788
Dados mecanicos
Peso [a] 270,5
Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PEEK; PEI; FKM
;‘I"u"’i‘;i”a's em contato com o PEEK; 1.4404 (aco inoxidavel / 316L)
Conex&o de processo conexao da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedagéo

Caracteristica da superficie
Ra/Rz das superficies que

entram em contato com as

substancias

Ra<0.8 pm

Observacdes MW = valor de medig&o
Notas O digital se une ao analdgico: integracéo analdgica de sensores 10-

Link modernos. O EI0104 oferece a possibilidade de realizar dois sinais
analdgicos de sensores 10-Link inteligentes com varios valores de processo.

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica
Conexéao: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificagdo: A; Contatos: 4, dourado

[
3 4

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 + 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteracdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — LDL100-01 — 03.09.2026 — &



LDL100 6

Sensor de condutividade condutivo
COND CONDUCTIVITY HYG G1/2

Conexéao
1 5 BN L+
/ 2 - WH
—a)— OUT2
4 _ BK
A= OUT1
3 . BU
-
OuT1 10-Link
ouT2 saida analdgica
Cadificagao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul
WH = branco
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