E2M261

Soquete confeccionavel
WIRABLE SOCKET M16 4P FEMALE

M16 x 0,75
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Area de aplicacdo
Caracteristica especial Contatos banhados a ouro
Aplicagéo Aplicacdes industriais / automacao industrial
Dados elétricos
Tensao de operacéo V] <250 DC
Classe de protecéo 1l
Capacidade de carga total [A] 6
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -30...95
Protecéo IP 67
Grau de sujidade 1

Dados mecanicos

Peso a] 38,2

Materiais invélucro: latdo niquelado; vedacdo: PBT
Material do invélucro latdo, niquelado

Material da vedacgéo PBT

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - soquete
4 x 0,75 mmz; Revestimento do cabo: @ 4,1...7,8 mm

Conexdo: M16, reto; Contatos: dourado; Corpo: latdo, niquelado; vedacéo: PBT
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1 nucleo do cabo Koax

2 tela Koax

3 vermelho

4 preto
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