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Caracteristicas do produto
Tipo de luz luz infravermelha
Invélucro forma construtiva de roscas
Area de aplicacéo
Principio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira
Aplicacéo Aplicagbes industriais / automagao industrial

Dados elétricos

Tensao de operacéo \Y] 10...36 DC
Consumo de corrente [mA] <20
Classe de protecéo I

Protecgé&o contra inversao de

polaridade sim
Tipo de luz luz infravermelha
Comprimento da onda [nm] 880

Protec&o contra curto-

L sim
circuitos
Verséo da protecdo contra .
L por impulso
curto-circuito
Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao
Transmissor / receptor transmissor
Alcance de deteccao [m] <4

Diametro max. da mancha de [mm]

700
luz

Dimens6es da mancha de luz

a faixa maxima
valem para

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...60
Protecéo IP 67
CertificacOes | testes

EMC EN 60947-5-2
MTTF [anos] 1597
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Transmissor fotoelétrico por barreira

OFS-OOKG
Certificado UL Ta <40°C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentacdo Limited Voltage/Current
NuUmero de aprovacédo UL E030
Numero do arquivo UL E174191
Dados mecanicos
Peso [d] 72,3
Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensbes [mm] M12x1/L =60
Designacgédo da rosca M12 x 1
Materiais involucro: latdo niquelado
Material da lente protetor frontal:PMMA
Displays /| elementos de operacao
Display em operagéo 1 x LED, verde

Acessoérios

Material incluido porcas de fixacéo: 2

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
Conexao elétrica

cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm?

Conexao
_/BN— -
\ BU
L_
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
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