OGE101

Receptor fotoelétrico por barreira
OGE-HPKGI/US

LED

M12 x 1

c € cus EE

LISTED

Caracteristicas do produto

Tipo de luz luz vermelha

Invélucro forma construtiva de roscas

Area de aplicacédo
Principio de funcionamento Sensores fotoelétricos por barreira

Aplicacéo Para aplicacdo na tecnologia de transporte e manipulacdo

Dados elétricos

Tenséo de operacéo \Y| 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] 8
Classe de protecéo 1l

Protegéo contra inversao de

polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 645
Funcéo elétrica PNP
Saida comutag&o com luz
Queda de tensdo max. da V] o5
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 200
de comutagdo DC
Frequéncia de comutagdo [Hz] 1000
DC
Protecédo contra curto- .

L sim
circuitos
Protecédo contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Transmissor / receptor receptor
Alcance de deteccao [m] <8

Alcance/alcance de deteccgéo

S nédo
ajustavel
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OGE101

Receptor fotoelétrico por barreira
OGE-HPKGI/US

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Protegdo IP 67; (em conexdo com conector macho correspondente)

Certificacdes | testes
EMC EN 60947-5-2
MTTF [anos] 792

Dados mecanicos

Peso [¢]] 14,4

Invélucro forma construtiva de roscas
DimensGes [mm] M18x1/L =44
Designacéo da rosca M18 x 1

Materiais involucro: ABS
Material da lente protetor frontal:PMMA

Displays / elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Acessorios

Material incluido porcas de fixa¢éo: 2

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4

2 1
3'4

Conexao
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