E43001

Flanschplatte fiir Fiillstandsensoren
FLANGE PLATE 73-90 D16

[930
AN

1 Dichtungen

Einsatzbereich

Ausfiihrung fur kapazitive Fullstandsensoren LK, LI, LT, LL

Montage nach DIN 24557

Druckfestigkeit 0,5 bar 0,05 MPa

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] 0...80

Mechanische Daten

Gewicht [0] 183

Montageart nach DIN 24557

Werkstoffe Aluminium eloxiert; Uberwurfmutter: Edelstahl;
Distanzhulse: Messing; Klemmring: FKM; Dichtung: NBR

Anzugsdrehmoment [Nm] 6...9

Sensorikanschluss Klemmadaption @ 16 mm

Prozessanschluss Flansch

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick
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