E30482

Adaptador rosqueavel para sensores de processo
ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG

Gr_

I A

20,6

G¥%

1 ranhura com anel de vedacéo DIN 3869-27 ( FKM )
2 anel de vedacéo 18,5 x 1 (FKM)
3 superficie de vedacéo

ADI-FREE EC1935/2004 FCM FCM JP [EDA

Area de aplicacido

Resisténcia a pressao [bar] 25

CertificacOes | testes

Diretiva de equipamentos sob Uma possivel classificagdo de acordo com o DESP depende
presséo da aplicagéo e deve ser realizada pelo usuario / operador.
Instrugbes de seguranga A compatibilidade entre fluido e substancia do

produto deve ser verificada em todas as aplicages.

Dados mecanicos

Peso [0] 126

Materiais 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
Conex&o do sensor G 1/2 cone de vedacgéo
Conex&o de processo conexdo da rosca G 3/4

Caracteristica da superficie
Ra/Rz das superficies que

entram em contato com as

substancias

Ra<0,4pum/Rz=4pum

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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