E10261

Cabo de conexdo com conector fémea
ADOAA030MSS0010E03

172" 20UNF

C€ cus EE

LISTED

Area de aplicacdo
Caracteristica especial Toleréncias para dobras e deslocamentos

Aplicacao Aplicagdes industriais / automag&o industrial

Dados elétricos

Tensdo de operagéo V] <250 AC/DC
Capacidade de carga total [A] 4; (40°C)
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Protegéo IP 67
Certificado UL Ta <75°C
NUmero do arquivo UL E191684
Peso [a] 383,5
Dimensbes [mm] 26 x 14,5x 38,5
Material do invélucro TPU
Material porca latdo, niquelado
Tolerancias para dobras e .
deslocamentos sim
Tolerancias para dobras e raio de flexdo em aplicacéo flexivel min. 10 x diametro do cabo
deslocamentos velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal
de 5m e aceleracdo maxima de 5 m/s2
ciclos de curvatura > 2 Mio.
esforco de torgéo + 180 °/m

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 10 m, PVC, amarelo, @ 5,2 mm; 3 x (42 x @ 0,1 mm )/ AWG 22

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x 1/2", angular; codificacao: C; Contatos: 3; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latdo, niquelado
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E10261

Cabo de conexdo com conector fémea

ADOAA030MSS0010E03
Conexao
1 GN
-
2 RD/BK
-
3 RD/WH

Cores dos fios :

GN = verde
RD/BK = vermelho / preto
RD/WH = vermelho / branco
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