MFT204

Sensor magnético completamente metalico
MFG3060-BPKG/AMIV4AIGIUS

Artigo descontinuado
Descontinuado a partir de: 03/31/2026

Produtos alternativos: MFS211
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifiqgue possiveis diferencas técnicas.
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LISTED

Caracteristicas do produto

Funcéo elétrica PNP

Saida normalmente aberto
Alcance de detecgédo [mm] 60; (em relagdo ao ima M 4.0)
Invélucro Cilindrico
Dimensoes [mm] @12/L=60

Area de aplicacédo

Caracteristica especial Contatos banhados a ouro; Invélucro todo em metal
Resisténcia a pressao 100 bar 10 MPa

Dados elétricos

Tensé&o de operacgéo V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] <10
Classe de protecao 1

Protecao contra inverséo de

polaridade sim

Funcéo elétrica PNP

Saida normalmente aberto

Queda de tensdo max. da V] 25

saida de comutagdo DC '

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagdo DC

Frequéncia de comutacdo [Hz] 5000

DC

Protecéo contra curto- .
L sim

circuitos

Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Alcance de deteccéo [mm] 60; (em relagdo ao ima M 4.0)
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MFT204

Sensor magnético completamente metalico
MFG3060-BPKG/AMIV4AIGIUS

Sensibilidade magnética [mT] 1,3

Precisao | desvios

Histerese [% de Sr] 1...10

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] 0...100
Protecao IP 65; IP 68; IP 69K
Certificacdes / testes
EMC EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 VIm
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 AF com fio v
EN 55011 classe B
DIN ISO 11452-2 100 V/m
Peso a] 21,5
Invélucro Cilindrico
Dimensbes [mm] @12/L=60
Materiais invllucro: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); face ativa: 1.4404 (ago inoxidavel / 316L)
Invélucro todo em metal sim

Displays / elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4, dourado
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Conexao
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