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Controlador de circulacao de ar
SLG23CEEAKOG/24VDC
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e
saidas

Conexao de processo Adaptacéo de fixacdo @ 23 mm

Quantidade de saidas de relé: 1

Area de aplicacdo
Temperatura do fluido [°C] -10...50
Resisténcia a pressao 1 bar 0,1 MPa

Dados elétricos

Tensao de operacéo \Y] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] 50

Resisténcia de isolamento [MQ]
min.
Retardo de prontidédo [s] 60

100; (500 V DC)

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas de relé: 1

saidas

Sinal de saida sinal de comutagéo

Quantidade de saidas de relé 1

Poder de corte 3A(B0VDC/250V AC /[ cULus: 30 V DC/AC)

Funcgéo de comutacgéo do

; relé é energizado quando o fluxo estiver presente
monitoramento do fluxo

Faixa de medicao / de ajuste

Fluidos gasosos
Alcance de ajuste [cm/s] 100...1000
Sensibilidade maxima [cm/s] 100...400

Precisao | desvios

Gradiente da temperatura [K/min] 5
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Tempos de reacao

Tempo de resposta [s] 3...60

Fluidos gasosos
Tempo de resposta [s] 3...60

Software | programacao

Ajuste do ponto de

~ com potencidmetro
comutacdo

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -10...50
Temperatura de [°C]

armazenamento 25..85
Umidade relativa do ar max. [%0] 90
Protecéo IP 65

Certificacdes / testes

MTTF [anos] 1202
Certificado UL Numero de aprovagéo UL 1029
Numero do arquivo UL E174189
Peso [a] 1925
Invélucro Cilindrico
Dimensbes [mm] @23/L=142
Materiais invélucro: PBT; superficie do sensor: titanio
;\I/Iuei\;eoriais em contato com o PBT: titanio
Conexao de processo Adaptacéo de fixagdo @ 23 mm

Displays /| elementos de operacao
Display Funcéo 1 x LED, vermelho
Funcéo 1 x LED, verde

Acessoérios

Material incluido Grampo de fixagdo: 1, E40048

Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica
cabo: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mmz?, PVC

Conexao
BN L+
/ BK
AN
BU
L=
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
BK = preto
WH = branco
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