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Monitor de fluxo
SID10ADBFPKG/US-100
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1 Display do LED

2 pushbutton de ajuste

3 Max. torque de aperto 25 Nm
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e
saidas

Conex&o de processo conexao da rosca M18 x 1,5 Rosca interna

Quantidade de saidas digitais: 1

Area de aplicacédo

Substancias Fluidos liquidos; fluidos gasosos
Temperatura do fluido [°C] -25...80

Resisténcia a pressao 300 bar 30 MPa

MAWP nas aplicagdes [bar] 208

segundo CRN

Fluidos liquidos

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Fluidos gasosos

Temperatura do fluido [°C] -25...80

Dados elétricos
Tensé&o de operacgéo \Y] 18...36 DC
Consumo de corrente [mA] <60

Resisténcia de isolamento [MQ]
min.
Classe de protecao Ml

100; (500 V DC)

Protecao contra inverséo de

polaridade sim
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Retardo de prontidao [s] 10

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 1

saidas
Saidas totais 1
Sinal de saida sinal de comutacao; IO-Link; (configuraveis)
Funcéo elétrica PNP
Quantidade de saidas digitais 1
Saida abertura / fechamento; (parametrizavel)
Queda de tensdo max. da V] o5
saida de comutagdo DC '
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 250
de comutagdo DC
Protecéo contra curto- .

S sim
circuitos
Versdo da protecdo contra .

L por impulso

curto-circuito
Protecdo contra sobrecarga sim

Faixa de medicao / de ajuste
Comprimento da sonda L [mm] 45

Fluidos liquidos

Alcance de ajuste [cm/s] 3...300
Sensibilidade méaxima [cm/s] 3...100
Fluidos gasosos

Alcance de ajuste [cm/s] 200...3000
Sensibilidade maxima [cm/s] 200...800

Precisao | desvios

Repetibilidade [cm/s] 1.5
Aviso sobre a para agua 5...100 cm/s; 25 °C
reprodutibilidade ajuste de fabrica

Derivagéo de temperatura

0.1; (para 4gua 5...100 cm/s; 10...70 °C
[cm/s x 1/K] (para agua emis )

Gradiente da temperatura [K/min] 300
Preciséo do ponto de ajuste [cm/s] +2...+ 10; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fabrica)
Histerese [cm/s] 2...5; (para agua 5...100 cm/s; 25 °C; ajuste de fabrica)

Tempos de reacdo

Fluidos liquidos
Tempo de resposta [s] 1..10

Fluidos gasosos
Tempo de resposta [s] 1...10

Software | programacao

Ajuste do ponto de

~ botdes
comutacao
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Interface de comunicagéo

Tipo de transferéncia
Reviséo 10-Link
SDCI-Padréo

Perfil

Modo SIO

Classe de master port exigida
Dados do processo
analégicos

Dados do processo binarios
Tempo min. do ciclo do [ms]
processo

DevicelDs suportados

10-Link
COM2 (38,4 kBaud)
1.1
IEC 61131-9

Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor

Function Device identification
Function Process data variable
sim
A
2
2
3
Modo de operacao DevicelD
default 54

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C]
Temperatura de [°C]
armazenamento

Protecao

-25...80
-25...100

IP 65; IP 67

Certificacdes / testes
EMC

Resisténcia a choques
Resisténcia a vibragbes

MTTF [anos]

Dados mecanicos

DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3

DIN |IEC 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 60068-2-6 20 g (55...2000 Hz)
298

Peso [a]
Invélucro
Dimensb@es [mm]
Materiais

Materiais em contato com o
fluido

Conex&o de processo
Didametro da sonda [mm]

Comprimento de instalacdo
EL

[mm]

248,5
Cilindrico
@50/L=113
1.4404 (ago inoxidavel / 316L); 1.4301 (aco inoxidavel / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X
1.4404 (aco inoxidavel / 316L); anel de vedacgao: FKM 80 Shore A
conexdo da rosca M18 x 1,5 Rosca interna

8,2

45

Displays / elementos de operacao

Display

Funcéo 10 x LED, tricolor

Observacoes
Unidades por embalagem

1 pega
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Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4

D P

2 1
3 4
Conexéao
= cabo de programagéo para compensacao remota
Pin 4: 10-Link
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