EC2114

Programmierkabel-Set fiir CAN-Schnittstelle
R360/CABLE/CANfox-Basic
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1 Programmierkabel flr BasicController
2 Programmierkabel fiir BasicDisplay
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CA
Einsatzbereich
Ausflihrung fur BasicController und BasicDisplay, nicht geeignet fiir;, CR0431
Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation

Mechanische Daten

Gewicht [a] 144,3
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick
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R360/CABLE/CANfox-Basic

Elektrischer Anschluss
Kabel: 1 m, PVC, grau
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1 Programmierkabel fir BasicController
2 Programmierkabel fir BasicDisplay

Elektrischer Anschluss - BasicController 1

Steckverbindung: DIN-Stecker
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Elektrischer Anschluss - BasicController 2

Steckverbindung: Standard Timer-Kontaktgehduse
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Elektrischer Anschluss - BasicDisplay 1

Steckverbindung: M12; Codierung: A; Kontakte: 5

Elektrischer Anschluss - BasicDisplay 2

Steckverbindung: DIN-Stecker
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