PP7553

Pressostato com célula de medicao de ceramica
PP-025-RBG14-QFPKG/USI IV

79,5

1 Ventilagao
2 vedacgéo

c€ cus @ IO-Link EE

LISTED

Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas digitais: 2

saidas
Alcance de medigdo 0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
Conex&o de processo conexao da rosca G 1/4 rosca externa Rosca interna:M5

Area de aplicacédo

Aplicacéo para aplicacdes moveis; para aplicacdes industriais; para aplicagdes ferroviarias
Substancias fluidos liquidos e gasosos

Temperatura do fluido [°C] -25...90

Min. Berstdruck 350 bar 5075 psi 35 MPa

Resisténcia a pressao 150 bar 2175 psi 15 MPa

Tipo de presséo pressao relativa

Dados elétricos
Tensao de operacéo V] 9,6...36 DC; (operacado de comunicagdo: 18...32)
Consumo de corrente [mA] <45

Resisténcia de isolamento MQ]
min.
Classe de protecéo 1

100; (500 V DC)

Protec¢édo contra inversao de
polaridade

Retardo de prontidao [s] 0,3

sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 2
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PP7553

Pressostato com célula de medicao de ceramica

PP-025-RBG14-QFPKG/US/ IV

Saidas

Saidas totais

Sinal de saida

Funcéo elétrica

Quantidade de saidas digitais
Saida

Queda de tensdo méax. da \Y|

saida de comutagdo DC

Intensidade de corrente
maxima constante da saida
de comutacdo DC
Frequéncia de comutacéo
DC

Protecédo contra curto-
circuitos

Verséo da protecéo contra
curto-circuito

Protecao contra sobrecarga

[mA]

[Hz]

2
sinal de comutacao; 10-Link; (configuraveis)
PNP
2

abertura / fechamento; (parametrizavel)

2

250

170
sim
por impulso

sim

Faixa de medicao / de ajuste

Alcance de medicdo
Ponto de comutagdo SP

Ponto de comutacao e
retorno rP

Em intervalos de
Ajuste de fabrica

0...25 bar 0...363 psi 0...2,5 MPa
0,2...25 bar 4...362 psi 0,02...2,5 MPa
0,1...24,9 bar 2...360 psi 0,01...2,49 MPa
0,1 bar 2 psi 0,01 MPa
SP1 =6,3 bar rP1 =5,8 bar
SP2 = 18,8 bar rP2 = 18,3 bar
OUT1 = Hno OUT2 = Hno

Precisao | desvios

Preciséo do ponto de ajuste
[% de duragéo]

Repetibilidade [% de duracgéo]

Desvio de caracteristicas
[% de duragéo]
Estabilizacéo do ponto zero
[% de duragéo]
Estabilizacéo do ponto zero
[% de duracgéo]
Desvio de histerese
[% de duragéo]
Estabilidade ao longo do
tempo
[% de duragéo]
Coeficiente de temperatura do
ponto zero
[% de duragéo / 10
K]

Coeficiente de temperatura da
amplitude

<+05

<*0,1; (nas variagfes de temperatura < 10K)

<+0,25 (BFSL)/<+0,5(LS); (BFSL = Best Fit Straight Line
(configuragéo do valor minimo); LS = ajuste de ponto limite)

saida de comutacao, display 1,0

10-Link 1,0; (veja o manual de operacao

comportamento do ponto zero)

<+0,1

<%0,1; (por ano)

<+0,2; (0...80 °C)

<+0,2; (0...80 °C)
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PP7553

Pressostato com célula de medicao de ceramica
PP-025-RBG14-QFPKG/USI IV

[% de duragéo / 10

K]
Tempos de reacao
Tempo de resposta [ms] <3
Amortecimento do valor de [s]

processo dAP em intervalos 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500

Interface de comunicagao

Tipo de transferéncia
Reviséo 10-Link
Modo SIO

Classe de master port exigida

Dados do processo
analdgicos

Dados do processo binarios

Tempo min. do ciclo do
processo

DevicelDs suportados

10-Link
COM2 (38,4 kBaud)

Modo de operacao
default

1.0
sim
A
1
2

2,3

DevicelD
5

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente

Temperatura de
armazenamento

Protecao

CertificacOes | testes

-25...85

-40...100

IP 68; (7 dias /1 m de profundidade de agua/ 0,1 bar)

EMC

Resisténcia a choques

Resisténcia a vibragbes

MTTF

Diretiva de equipamentos sob

presséo

Aplicacdes ferroviarias

imunidade a ruido

EN 61000-4-2 ESD

EN 61000-4-3 HF irradiado
EN 61000-4-4 Burst

EN 61000-4-5 Surge

EN 61000-4-6 AF com fio
imunidade a ruido

Ensaio da cAmara de absorgao conforme a
ISO 11452-2:

DIN IEC 60068-2-27 / DIN IEC 60068-2-29
DIN EN 61373

DIN IEC 68-2-6

DIN EN 60068-2-64

DIN EN 61373

EN 61000-6-2

4 kV carga de contato / 15 kV carga de ar
20 V/im

4 kV alicate de acoplamento

0,5 kV Alimentacdo / 1 kV Sinal em aparelhos
DC

oV

segundo a diretriz de veiculos 1995/54/CE /
04/104EG / 05/83/EG

80 V/Im

1000 g

Categoria 3

20 g (10...2000 Hz)
l4g

Categoria 2

310

Boas praticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos
do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

DIN EN 50155

Klasse T3, C1, S1

Dados mecanicos
Peso

Invélucro

226,5

Cilindrico
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Pressostato com célula de medicao de ceramica
PP-025-RBG14-QFPKG/USI IV

Dimensbes [mm] @30/L=79,5

Materiais 1.4301 (aco inoxidavel / 304); FKM; EPDM/X; PA
L\I/Iuei\;eoriais em contato com o 1.4305 (ago inoxidavel / 303); ceramica; FKM
Ciclos de pressao min. 100 milhGes

Conexéao de processo conexdo da rosca G 1/4 rosca externa Rosca interna:M5
Elemento de

. . nao (instalacao posterior
estrangulamento disponivel ( a0 p )

Displays / elementos de operacao

Display em operagéo 2 x LED, verde
Status de chaveamento 2 X LED, amarelo
Funcéo Teach sim
Observacoes
Observacoes referente a UL: “limited voltage” com protecao contra sobrecorrente conforme UL508
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4

2 1
3 4
Conexéao
1
f .
2
a—— OUT2
=3
~~—s)—— OUT1/Teach/
_\-3 Data
D——L-
OuUT1 saida de comutagao
ouT2 saida de comutagao

Saida de diagnostico
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