E43317

T-Stiick
T-PIPE/G1/2/L120/DN40

@29 _
Gz
219

20

59.5

SAAANANRARANRRY

AT

Q41

Cleanable

ADI-FREE FCM CN FCM JP DA (%)Hygerie

Einsatzbereich

Ausfiihrung fur Sensoren und Adapter mit Prozessanschluss G ¥2 A

Druckfestigkeit 25 bar 2,5 MPa

Druckgeréaterichtlinie Eine mdgliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch
und vom Anwender / Betreiber durchzufthren.

Sicherheitshinweise Die Vertraglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff

muss in allen Applikationen geprtft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [0] 407,5

Werkstofffa in Kontakt mit T-Stlick: 1.4404 (Edelstahl / 316L) Oberflachenbeschaffenheit: Ra < 0,4 pm / Rz 4 pm
dem Medium

Sensorikanschluss G 1/2 Dichtkonus

Prozessanschluss T-Stiick DN40 (41 x 1,5); MaRe gemaf DIN 11866; Reihe A DIN

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stlick
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