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Schallumlenkwinkel
BEAM DEFLECTOR Ul RANGE 3.5M
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Einsatzbereich

Ausfiihrung Fir alle ifm-Ultraschallsensoren mit M30-Gewinde und max. Reichweite von 3,5 m
Mechanische Daten

Gewicht [¢]] 173,4

Werkstoffe 1.4301 (Edelstahl / 304)

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stiick
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