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Área de aplicação
Aplicação  I/O modules for use in the control cabinet and in a dust-free environment

Dados elétricos
Tensão de operação [V]  18...30 DC

Consumo de corrente [mA]  50...1050;  (US)

Classe de proteção  III

Entradas/saídas
Quantidade total de entradas
e saídas

 
16

Quantidade de entradas e
saídas

 
Quantidade de entradas digitais: 16; Quantidade de saídas digitais: 16

Entradas
Quantidade de entradas
digitais

 
16;  (parametrizável)

Circuito de entrada das
entradas digitais

 
PNP

Alimentação de sensor das
entradas

 
US

Fontes de alimentação [V]  18...30

Saídas
Quantidade de saídas digitais  16;  (parametrizável)

Capacidade de corrente total
de todas as saídas

[A]  
1

Proteção contra curto-
circuitos

 
sim



AL5121

Módulo de entrada/saída IO-Link
IOL MOD BL 16XDX A 001 000 IP20

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alterações técnicas sem aviso prévio — PT-BR — AL5121-01 — 09.09.2026 —

Alimentação dos atuadores
para as saídas

 
US

Interfaces
Interface de comunicação  IO-Link

SDCI-Padrão  IEC 61131-9

Tipo de transferência  COM3 (230,4 kBaud)

Revisão IO-Link  1.1

Perfil  Common - I&D Identification and Diagnosis

Function Locator

Function ProductURI

Modo SIO  não

Classe de master port exigida  A

Tempo mín. do ciclo do
processo

[ms]  
1

DeviceIDs suportados  Modo de operação DeviceID
default 1832

Nota  Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"

Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C]  -25...60

Temperatura de
armazenamento

[°C]  
-25...70

Umidade relativa do ar máx. [%]  80;  (40 °C; 50 % sem condensação)

Altura máx. acima do nível do
mar

[m]  
2000

Proteção  IP 20

Certificações / testes
EMC  EN 61000-6-2

EN 61000-6-4

IEC 61131-9

IEC 61131-2 Tipo 3

Resistência a choques  DIN EN 60068-2-27

ISO 16750-3

Resistência à vibrações  DIN EN 60068-2-64

DIN EN 60068-2-6

Dados mecânicos
Peso [g]  109,05

Invólucro  Retangular

Tipo de montagem  montagem segundo as normas DIN;  (G32, TH15-5,5, TH35-7,5 (EN 60715))

Dimensões [mm]  125 x 43 x 43,6

Materiais  invólucro: PA preto

Displays / elementos de operação
Display  em operação 2 x LED, verde

Erro 1 x LED, vermelho

Função 16 x LED, amarelo

Observações
Unidades por embalagem  1 peça
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Conexão elétrica

Conexão:  terminais

Conexão elétrica - IO-Link

XC1

1 L+ (US)
2 n.c.
3 L- (US)
4 DATA IO-Link

Conexão elétrica -  entradas / saídas

X1...X8

1 L+ (US)
2 MP1 DI1, DO1
3 L- (US)
4 L+ (US)
5 MP2 DI2, DO2
6 L- (US)
DATA: Interface de comunicação; DI: entrada digital; DO: saída digital; n.c.: não conectado; MP: conexão multifuncional


