RU3100

Encoder incremental de eixo macico
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE
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Caracteristicas do produto
Resolugéo 1...10000; (parametrizavel; ajuste de fabrica: 1024) tragos
Interface de comunicagdo IO-Link
Versao do eixo eixo macico
Diametro do eixo [mm] 6

Area de aplicacdo
Principio de funcionamento incremental

Sistema de acionamento magnético

Dados elétricos
Tens&o de operagéo V] 4,75...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 150

Classe de protecéo 1l

Protecado contra inverséo de

polaridade sim
Retardo de prontidao [s] 0,5
Rotacéo elétrica max. [U/min] 12000

Funcéo elétrica HTL/TTL
Fregliéncia de comutacéo [kHz] 1000
Ajuste de fabrica Saida: HTL (50 mA)
Protecéo contra curto- .

L sim
circuitos
Diferenca de fase Ae B [°] 90

Faixa de medicao / de ajuste
Resolugéo 1...10000; (parametrizavel; ajuste de fabrica: 1024) tragcos
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Encoder incremental de eixo macico
INCREMENTAL ENCODER BASIC LINE

Precisao | desvios

Precis&o [] 01

Software |/ programacao

Possibilidades de ajuste dos Resolucéo; sentido de rotagdo; HTL; TTL

parametros

Interfaces

Interface de comunicagdo 10-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Revisdo 10-Link 1.1

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Process data variable
Function Device diagnosis

Modo SIO sim

Tempo min. do ciclo do [ms] 2.3

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 499

Temperatura ambiente [°C] -40...85

armasenamento - -40..85

Umidade relativa do ar max. [%0] 95; (Condensagao ndo admissivel)

Protecéo IP 65; IP 66; (lado do invélucro: IP67; lado da onda: IP64)

Resisténcia a choques 100 g

Resisténcia a vibragbes 209

MTTF [anos] 292

Peso [¢]] 381

Invélucro Cilindrico

Dimensées [mm] ?58,6/L=635

Materiais Flange: aluminio; involucro: 1.4521 (aco inoxidavel / 444)

Rotag¢do mecanica max. [U/min] 12000

Torque inicial max. [Nm] 0,01

Torque d_a temperatura de [°C] 20

referéncia

Versao do eixo eixo macico

Diadmetro do eixo [mm] 6

Material do eixo aco inoxidavel

Carga de eixos max. axialna  [N]

extremidade do eixo 40
Carga de eixos max. radial [N] 60

na extremidade do eixo

Flange de fixacdo Flange sincrono
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Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica
Conexdo: 1 x M12, radial, também pode ser usado axialmente; codificagdo: A; Contatos: 5; Corpo: 1.4401 (aco inoxidavel / 316);
Comprimento méx. do cabo: 100 m; (IO-Link: max. 20 m)
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10-Link
1 L+
2 ndo utilizar
3 L-
4 10-Link
5 ndo utilizar
blindagem conector
encoder
1 uB
2 A
3 GND
4 Z/0-Pulse (90 deg)
5 B
blindagem conector

Diagramas e curvas

diagrama de pulso

180° 180°

AT 1
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direcdo de rotagdo no sentido horario (visto sobre o eixo)
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