O5D150

Sensor 6ptico de distancia
O5DLCPKG/US
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1: botdes de ajuste
2: exibi¢do alfanumérica 3 digitos
3: Max. torque de aperto < 2 Nm na utilizagdo do parafuso de fixagdo M5

receptor na lente superior
transmissor na lente inferior

c€ cus @ IO-Link EE

LISTED

Caracteristicas do produto

Tipo de luz luz vermelha
Classe de protecéo do laser 1
Invélucro Retangular

Area de aplicacédo
Caracteristica especial Supresséo de fundo

Aplicacdo Aplicag®es industriais / automacao industrial

Dados elétricos

Tensdo de operagdo I\ 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] 75; (24 V)

Classe de protecéo 1l

Protecgédo contra inversao de

polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 650
Vida util tipica [h] 50000
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O5D150

Sensor 6ptico de distancia
O5DLCPKG/US

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e
saidas

Saidas totais

Funcéo elétrica
Quantidade de saidas digitais
Saida

Carga de corrente max. por
saida

[mA]

Frequéncia de comutagéo
DC

Protegédo contra curto-
circuitos

[Hz]

Versdo da protecéo contra
curto-circuito

Proteg&o contra sobrecarga

Faixa de deteccao

Diametro max. da mancha de [mm]
luz

Dimens6es da mancha de luz
valem para

Area de cobertura da [%]
histerese

Aviso sobre a area de

deteccao da histerese

Supresséo de fundo

disponivel

Supresséo de fundo [m]

Faixa de medicao / de ajuste
Alcance de medigao [m]

Fregiiéncia de medigéo [Hz]

Interface de comunicacao
Tipo de transferéncia
Reviséo 10-Link
SDCI-Padrédo

Perfil

Modo SIO

Dados do processo
analégicos

Dados do processo binarios
Tempo min. do ciclo do
processo

DevicelDs suportados

[ms]

Quantidade de saidas digitais: 2

2
PNP
2

abertura / fechamento; (antivalente)

100
11
sim
por impulso

sim

2m

<4

preto 6 % remissao

sim

<20

0,03...2
33

10-Link
COM2 (38,4 kBaud)
1.1
IEC 61131-9

Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor

Function Multiple switching signal
Function Process data variable
sim
1
1
6,4
Modo de operacao DevicelD
default 372
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Sensor 6ptico de distancia
O5DLCPKG/US

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Aviso sobre a temperatura do em ta < -10 °C é necessario um tempo de aquecimento, o laser permanece desligado
ambiente

Protecéo IP 65; IP 67

Imunidade méx. a iluminagdo [kix]

externa 10; (no objeto)

Certificacdes / testes

EMC EN 60947-5-2
Estabilidade de vibracédo DIN EN 60068-2-6 10 g (10...55 Hz) / 120 min. por eixo (X, Y, z)
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50 g 6 choques / 11 ms meio seno (X, Y, z)
Classe de prote¢do do laser 1
Aviso de protegdo contra atencao: raio laser
laser classe laser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN /IEC60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040.10 except for
conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as
described in Laser Notice No. 56, dated May
8, 2019.
MTTF [anos] 151

Dados mecanicos

Peso [a] 61

Invélucro Retangular

Dimensées [mm] 56 x 18,2 x 46,8

Materiais involucro: PA; quadro frontal: aco inoxidavel; painel de comando: TPU; lente: PMMA
Orientacéo da lente Optica lateral

Displays / elementos de operacao

Display Status de chaveamento LED, amarelo saida de comutacao PIN 4
em operacao LED, verde
display exibi¢do alfanumérica, 3 digitos

Unidade do display cm

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4

©
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O5D150

Sensor 6ptico de distancia

O5DLCPKG/US
Conexao
Dl —L+
2
:)_
@ N2
4: _—
2. _—t 3 L—
4: OUT / 10-Link
Outros dados
Precisdo
Precisé@o
distancia preto (6% de remisséo) brarTco~(90 % de
remissao)
0 mm +25 mm + 25 mm
500 mm +25 mm +25 mm
1000 mm +25 mm +25 mm
1500 mm +40 mm +30 mm
2000 mm +50 mm + 30 mm
Luz externa sobre o objeto <10 kIx

Diagramas e curvas

curva de histerese

200

175

150

125

100

0 500 1000 1500 2000
x: distancia [mm]
y: Histerese [mm]
1 = plano de fundo preto 6 % remissdo

2 = plano de fundo branco 90#% remissao
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