DP1213

Conversor lI0-Link - 4...20 mA
Converter 10-Link/2x4-20mA
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LISTED

Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e
saidas

Interface de comunicagéo 1O-Link

Quantidade de saidas analégicas: 2

Dados elétricos

Tens&o de operacéo \Y%| 18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensdo nominal DC V] 24
Consumo de corrente [mA] 300
Capacidade de carga total [A] 0,2

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 2

saidas

QuantiQade de saidas 2
analdgicas

Corrente da saida analégica [mA] 4..20

Carga max. [Q] 300
Precisdo da saida analégica [%0] 0,25
Interface de comunicagdo 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)
Revisdo 10-Link 1.1
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DP1213

Conversor lI0-Link - 4...20 mA
Converter 10-Link/2x4-20mA

SDCI-Padrédo IEC 61131-9

Perfil Common - 1&D Identification and Diagnosis

Modo SIO nédo

Classe de master port exigida A/B

Dados do processo 5

analégicos

Tempo min. do ciclo do [ms] 36

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 612

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Aviso sobre a temperatura do 2000 m: -25...70 °C

ambiente 3000 m: -25...64 °C

4000 m; -25...62 °C

armasenamento - 25..70

Umidade relativa do ar max. [%] 90; (decrescimento linear até 50 % (40 °C) sem condensagao)

ﬁ;l;urra max. acima do nivel do  [m] 4000

Protecéo IP 67

Grau de sujidade 2

MTTF [anos] 352

Certificado UL Ta max. 50 °C
Numero do arquivo UL E205959

Peso [¢]] 91,5

Invélucro Retangular

DimensGes [mm] 63 x30x 24

Materiais involucro: PA

Displays / elementos de operacao

Display em operagéo 1 x LED, verde
saida analdgica 2 x LED, amarelo
Acessorio opcional clipe de montagem
Observacoes Para obter mais informacgdes, favor consulte o manual de operagao.
o dispositivo corresponde a categoria de sobretensao Il
Unidades por embalagem 1 peca
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DP1213

Conversor lI0-Link - 4...20 mA
Converter 10-Link/2x4-20mA

Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4

2 __ 1
3 4
1: L+
2: ndo conectado
3: L-
4: C/Q IO-Link

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x M12; codificagcdo: A; Contatos: 4

4...20 mA saida analégica 2
L-

4...20 mA saida anal6gica 1
ndo conectado
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