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Sensor de vibracées
VIBRATION IO-LINK SWITCH
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Caracteristicas do produto

Faixa de freqiiéncia [Hz] 2...10000
Principio de medida capacitivo
V-RMS

Vibragdo da area de medicaddmm/s] 0...45

a-Peak / a-RMS
Vibragdo da &rea de medigcéo 0..50g 0...490,3 m/s?

Area de aplicacédo

Aplicacéo Maquinas industriais

Dados elétricos
Tensé&o de operagéo V] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] <50

Resisténcia de isolamento [MQ]
min.

Classe de protecao 1

100; (500 V DC)

Prote¢&o contra inversao de
polaridade

Modelo do sensor Sistema microeletromecanico (MEMS)

sim

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e

saidas Quantidade de saidas digitais: 2
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Saidas

Sinal de saida
Funcéo elétrica

Quantidade de saidas digitais

sinal de comutacéo; 10-Link
PNP/NPN; (configuraveis)

2

Saida abertura / fechamento
Queda de tensdo méax. da \Y| 5
saida de comutagdo DC
Carga de corrente max. por  [mA]
. 100

saida
Protec¢éo contra curto- .

L sim
circuitos
Versédo da protegdo contra .

L por impulso

curto-circuito
Prote¢&o contra sobrecarga sim
Faixa de medicdo / de ajuste
Aviso sobre o ponto de parametrizavel
comutacéo SP
Faixa de frequéncia [Hz] 2...10000
Principio de medida capacitivo
Numero de eixos de medi¢édo 1
v-RMS
Vibragdo da &rea de medicddmm/s] 0...45
Ponto de comutacdo SP [mm/s] 0,2...45
Ponto de comutacao e [mm/s] 0..44.8
retorno rP
Em passos de [mm/s] 0,2
a-Peak / a-RMS
Vibragdo da area de medicédo 0..50¢g 0...490,3 m/s?
Ponto de comutagéo SP 0,2..50¢g 2...490,3 m/s2
Ponto de comutacao e 0..49,8¢g 0...488,3 m/s2
retorno rP
Em passos de 0,2g 2 m/s?
Crest
Vibragdo da area de medigéo 1..50
Ponto de comutagéo SP 2..50
Ponto de comutagéo e 1,49
retorno rP
Em passos de 1
Medicao de temperatura
Alcance de medicéo [°C] -30...80
Resolucéo [°C] 0,1
Ponto de comutacdo SP [°C] -28...80
Ponto de comutacéo e [°C] 3078
retorno rP
Em intervalos de [°C] 2

Precisao | desvios

Precisao

< 4 kHz +/-10 %;
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>4..10kHz: <3 dB
Preciséo [K] + 2,5 K + (0,2 x (Ungebungstemperatur - Oberflachentemperatur))
Desvio de linearidade 2%

Software | programacao
Possibilidades de ajuste dos

parametros Software

Funcdes de diagndstico autoteste

Interface de comunicagdo 1O-Link

Revisédo 10-Link 1.1

SDCI-Padréo IEC 61131-9: 2013-07

Perfil BLOB Binary Large Object transfer
Common - 1&D Identification and Diagnosis
Function Measurement data, standard resolution

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Dad(?s _do processo 10

analdgicos

Dados do processo binarios 2

Fungdes IO-Link (aciclico) Filtro para v-RMS, a-RMS, a-Peak; Histerese;

janela; pontos de comutagao; légica de comutagéo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
Status A (COM2) 1028
Status B (COM2 / COM3) 1367

Nota Para mais informacdes consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"

Status A (COM2)

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Tempo min. do ciclo do [ms] 116

processo

Status B (COM2 / COM3)

Tipo de transferéncia COM3 (230,4 kBaud)

Tempo min. do ciclo do [ms] 36

processo

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -30...80
Temperatura de [°C] -30..80
armazenamento
Protecao IP 67; IP 68; IP 69K

CertificacOes | testes

EMC 2014/30/EU
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3

Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 50g 11 ms

5009 1 ms
Resisténcia a vibragoes DIN EN 60068-2-6 20 g /10...3000 Hz
MTTF [anos] 299
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Certificado UL Ta -30...70 °C
Numero de aprovacéo UL L002
Dados mecanicos
Peso [a] 116
Invélucro Cilindrico
Tipo de montagem Pino rosqueavel
Dimensbes [mm] @22 /L=63,55
Materiais invélucro: 1.4404 (aco inoxidavel / 316L)
Max. torque de aperto [Nm] 8
Acessorios
Material incluido Pino rosqueavel: 1 x (1/4" 28 UNF / M8)
Pino rosqueavel: 1 x (1/4"28 UNF x 5/8" DIN916)
Observacoes
Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 4; Comprimento méax. do cabo: 20 m
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1 L+
2 ouT2
3 L-
4 OUT1 saida de comutagao ou |O-Link
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