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1 porca
2 vedacéao (pré-montado)
3 disco de simbolo
4 vedacao (incluido na embalagem)
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LISTED
Caracteristicas do produto
Interface de comunicagéo 1O-Link
Invélucro forma construtiva de roscas
Dimensb6es [mm] M22x1/L=39,7
Area de aplicacédo
Resistente a UV sim
Dados elétricos
Tensao de operacéo V] 8..32DC
Classe de protecéo 1l
Protecgédo contra inversao de .
. sim
polaridade
Consumo de corrente <7,2mA; (LED desligado: Ub =24 V)

< 125 mA; (LED branco, luminosidade méxima: Ub =8 V)
< 79 mA; (LED branco, luminosidade maxima: Ub = 12 V)
<43 mA; (LED branco, luminosidade maxima: Ub = 24 V)
< 35 mA; (LED branco, luminosidade maxima : Ub = 32 V)

Quantidade total de entradas 2

Nivel de comutagdo High V] >19,2; (ativagio segura a 24 V : Tensé&o >= Ub*0,8)

Nivel de comutagdo Low [V] < 4,8; (desativacdo segura a 24V : Tensdo <= Ub*0,2)

Entradas de acordo com a norma |IEC 61131-2 (Typ 3)

ntertaces
Interface de comunicagdo IO-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Reviséo 10-Link 113
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Perfil Common - 1&D Identification and Diagnosis
Extension Sensor Control Wide
Function Locator
Function ProductURI
Tempo min. do ciclo do [ms] 5
processo
DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1562
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -30...65
Protecéo IP 65; IP 67; (IP 69K na parte frontal)
Certificacdes | testes
EMC EN 61000-4-2 ESD 4kV CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10V/Im/3Vim
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 AF com fio 10V
IEC 61000-6-3, EN 55011 (Class B)
IEC 61000-4-5 Surge 1kV (L+paral- , 42Q, 0,5uF)/0,5kV
(todos os cabos paraL-, 42 Q, 0,5 uF)
Estabilidade de vibracédo EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequéncia,
1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resisténcia a choques EN 60068-2-27 Ea 50 g meio seno 11 ms; respectivamente 20
impactos em cada dire¢do dos 3 eixos de
coordenadas
Resisténcia duradoura ao EN 60068-2-29 Eb 40 g meio seno 6 ms; respectivamente 8000
choque impactos em cada direcdo dos 3 eixos de
coordenadas
MTTF [anos] 309
Peso [¢]] 48,1
Invélucro forma construtiva de roscas
DimensGes [mm] M22x1/L=239,7
Designacéo da rosca M22 x 1
Materiais involucro: PA; porca de fixagédo: PBT; disco de simbolo: PA; Junta: borracha natural

Displays / elementos de operacao

Display em operagéo LED, RGB configuraveis

Acessoérios

Material incluido porcas de fixagéo: 1 x M22
disco de simbolo transparente: 1
adesivo com icones: 1
Junta: 1
anel de vedacdo: 1
Acessorio opcional disco de simbolo

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica - conector

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 5
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MP: entrada multifuncional; DO: saida digital; NO: normalmente aberto; NC: normalmente fechado
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