E12636

Verschlusskappe
SDOGSAO060PLAFKCR
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Einsatzbereich
Ausfiihrung DEUTSCH Stecker
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 68
Mechanische Daten
Gewicht [0] 67,5
Werkstoffe PA
Werkstoff Griffkbrper PA
Bemerkungen
Verpackungseinheit 3 Stuck

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: DEUTSCH-Steckverbinder (DT-06-6S-EP11), gerade; Griffkdrper: PA
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