E20514

Befestigungswinkel
ANGLE BRACKET OA
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Ausfiihrung fur Bauformen OA

Mechanische Daten

Gewicht [a] 143,9
Abmessungen [mm] 134 x 40 x 40
Werkstoffe Stahl verzinkt
Lieferumfang Schrauben: 2 x (M5 x 35 mm)
Sechskantmuttern: 2 x M5
Scheiben: 2

Federringe: 2
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Befestigungswinkel
ANGLE BRACKET OA

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick
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