E12724

Cames de comutacdo para acionamentos oscilantes
PUCK 65MM BASIC

N

49,3
401
286

Area de aplicacéo

Modelo para interfaces mecénicas em acionadores pneumaticos ou
atuadores manuais VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Dados mecanicos

Peso [a] 79,8

Diametro dos cames de [mm] 65.6

comutacao ’

Distancia do par de orificios  [mm] 80

Atuador de vélvula da altura  [mm] 30

da onda

Materiais came de comutac&o: PA 6 preto; pegas de metal:
aco inoxidavel; indicador de posicao: PA 6 amarelo

Max. torque de aperto [Nm] 25..3
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Acessorios

Material incluido Parafuso de cabeca redonda: 1 x (M6 x 25 mm), aco inoxidavel EN ISO 7380-2:2011
Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Diagramas e curvas

Montagem

F1IRprngregnngn

(@]
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Montagem

furo passante
B  perfuragdo em L

perfuragdo em T

com indicador de posicdo E12726
D perfuragdoemY

com indicador de posi¢éo E12726
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