IL5020

Induktiver Sensor
ILA32,5-BPKG/OBEN/PH RT
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Produktmerkmale

Elektrische Ausfiihrung PNP
Ausgangsfunktion SchlieRRer
Schaltabstand [mm] 2,5
Gehause Quaderférmig
Abmessungen [mm] 40x8x8

Einsatzbereich

Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation;
Fur den Einsatz in beengten Einbauverhaltnissen

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] 10...36 DC; (Anforderungen ,limited voltage* gemaf UL 508: galvanisch
getrennte und mit Uberstromeinrichtung abgesicherte Betriebsspannung)

Stromaufnahme [mA] 15; (24 V)

Schutzklasse [

Verpolungsschutz ja

Elektrische Ausfiihrung PNP

Ausgangsfunktion Schliel3er

Max. Spannungsabfall V] 25

Schaltausgang DC '

Dauerhafte [mA]

Strombelastbarkeit des 250

Schaltausgangs DC

Schaltfrequenz DC [Hz] 2000

Kurzschlussschutz ja

ﬁzizzaﬁﬁsgsschutz getaktet

Uberlastfest ja
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Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm] 2,5
Realschaltabstand Sr [mm] 25+10%
Arbeitsabstand [mm] 0...2,02

Genauigkeit | Abweichungen

Korrekturfaktor Stahl: 1/ Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 1...15

Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...70

Schutzart IP 65

Zulassungen / Prifungen

EMV EN 60947-5-2

MTTF [Jahre] 3449

UL-Zulassung Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Limited Voltage/Current
File Nummer UL E174191

Gewicht [0] 48,9

Gehause Quaderférmig

Einbauart biindig einbaubar

Abmessungen [mm] 40x8x8

Werkstoffe Gehéause: Messing wei3bronze-beschichtet; aktive Flache: LCP

Anzugsdrehmoment [Nm] 1; (Einschraubtiefe: > 5 mm)

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, rot

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stiick
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Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm2

Anschluss
BN 4
Qo =
—Reu OF
Adernfarben :
BN = braun
BU = blau
BK = schwarz

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Technische Anderungen behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! — DE-DE — 1L5020-01 — 13.04.2023 — £




