OPU205

Sensor 6ptico tipo forquilha
OPU-FCKGIIO-LINKIAS
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1 sensibilidade do potencidmetro

2 Funcao da saida do interuptor

CE l:us @ IO-Link

LISTED

Caracteristicas do produto
Tipo de luz luz vermelha

Dados elétricos

Tensdo de operacéo I\ 10...30 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Consumo de corrente [mA] <30

Classe de protecéo 1

Prote¢do contra inversao de

polaridade sim
Tipo de luz luz vermelha
Comprimento da onda [nm] 660

Funcéo elétrica PNP

Saida Comutacado de modo Claro/Escuro; (selecionavel)
Queda de tensdo méax. da \Y] 1

saida de comutagdo DC

Intensidade de corrente [mA]

maxima constante da saida 100

de comutagdo DC

Frequéncia de comutacéo [Hz]

DC 5000
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Protec&o contra curto-

circuitos sim

Versdo da protecéo contra .

curto-circuito por impulso

Protec¢édo contra sobrecarga sim

Faixa de deteccao

Diametro do menor objeto [mm] 05

reconhecivel '

Interface de comunicacao 1O-Link

Tipo de transferéncia COM2 (38,4 kBaud)

Reviséo 10-Link 1.1

SDCI-Padréo IEC 61131-9

Perfil Smart Sensor - SSP 0 Generic Profiled Sensor
Function Device identification
Function Multiple switching signal
Function Process data variable
Function Device diagnosis
Function Teach channel

Modo SIO sim

Classe de master port exigida A

Tempo min. do ciclo do [ms] 32

processo

DevicelDs suportados Modo de operacao DevicelD
default 1104

Temperatura ambiente [°C] -25...60

Prote¢&o IP 67

CertificacOes | testes

EMC EN 60947-5-2

MTTF [anos] 709

Peso [¢]] 296,5

DimensGes [mm] 144 x 12 x 90

Profundidade da forquilha D  [mm] 60

Largura da forquilha W [mm] 120

Materiais involucro: zinco moldado sob presséo preto anodizado; lente: vidro

Displays / elementos de operacao

Display Status de chaveamento 1 x LED, amarelo
Observacoes tensao de servico "supply class 2" conforme cULus
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M8; codificagédo: A; Contatos: 3
4

1@3

Conexao
L
¢ =
=
4 OUT /10-Link

Modo de operacdo ajustavel via 10-Link

Padréo High Resolution Power Speed
Resolugéo 0,05 mm 0,03 mm 1,5 mm 0,5 mm
Repetibilidade 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm 0,02 mm
Freqiiéncia de
. 5000 Hz 1500 Hz 250 Hz 8000 Hz
comutagao
Repetibilidade 30
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