E43322

Klemmadapter fiir Prozesssensoren
VARIABLE CLAMP ADAPTER 250
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Sicherungselement

Klemmverschraubung, Anzugsdrenmoment 25...30 Nm
Uberwurfmutter, Anzugsdrehmoment min. 25 Nm
Sicherungsseil
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EHEDG Certified [EDA

Einsatzbereich
Ausfuhrung fur Hygiene-Adaptionen G 1/2, fur Fillstandsensor LMT105, fir Fillstandsensor LMT105

Montage Klemmverschraubung

Mechanische Daten

Gewicht a] 175,5

Werkstoffe PEEK-GF30 Oberflachenbeschaffenheit: Ra < 0,8 um / Rz 4 um; 1.4404
(Edelstahl / 316L) Oberflachenbeschaffenheit: Ra < 0,8 pm / Rz 4 um

Sensorikanschluss @ 14 mm

Prozessanschluss Gewindeanschluss G 1/2 Dichtkonus

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stlick
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