SR0150

Monitor de controle para sensores de fluxo

VS3000/24VDC
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1 Potenciémetro (Ajuste do ponto de fluxo)
2 Potencidmetro (Ajuste do ponto de temperatura)
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Area de aplicacdo
Aplicacdo Controle de fluxo; controle de temperatura; controlador de ruptura do cabo

Dados elétricos

A x o
Toleran~0|a da tensédo de [%0] -20..10
operacéo
Tensao de operacéo \Y4| 24 DC
Consumo de corrente [mA] 90
Classe de protecéo 1l
Protecdo contra inverséo de .
. nao
polaridade
Retardo de prontiddo [s] 10...80; (ajustavel (resistores de valor fixo terminais 22-23))
Quantidade de canais 1

Comportamento em caso de na subtenséao, sdo desativados todos os relés; o LED
falhas "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" acende
Funcao elétrica relé

Poder de corte 4 A (250 VAC/30VDC)

Funcéo de comutagéo do relé energizado quando houver vazao presente
monitoramento do fluxo e durante o tempo de retardo da alimentagdo
Funcéo de comutacéo

do monitoramento da relé energizado quando a temperatura for excedida
temperatura

Funcgéo de comutacgéo do

; relé ndo energizado em caso de rompimento do fio ou curto-circuito
monitoramento dos cabos

Proteg&o contra curto-

L nao
circuitos
Protec¢é&o contra sobrecarga néao
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Tempos de reacao

Tempo de resposta [s] <3

Software |/ programacao

Ajuste do ponto de

~ com potencidmetro
comutacgdo

Selecdo de liquidos / gases pontes de fio; estado de fornecimento: monitoramento de substancias liquidas.; para o
monitoramento de substancias gasosas: Fazer a conex@o em ponte dos terminais 23 / 24.

Ajuste do ponto de
comutagéo

Alcance de temperatura [°C] 0...80

com potenciémetro

Ponto de comutacao de K]

repetibilidade / valor medido 4

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -20...60

Aviso sobre a temperatura do em caso de espaco livre suficiente para refrigeracdo por convecgao
ambiente

Proteg&o IP 20

CertificacOes | testes

MTTF [anos] 263

Peso [0] 2375

Invélucro Retangular

Tipo de montagem montagem segundo as normas DIN; (TH35 (EN 60715))
Dimensbes [mm] 100 x 25 x 103,5

Materiais invélucro: PBT

Displays | elementos de operacao

Display Funcéo 11 x LED
Status de chaveamento LED, vermelho
Status de chaveamento LED, vermelho

Conexao elétrica

Protecdo necessaria fusivel miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1; <5 A; rapido
Observacdes recomendagdo Apos um curto-circuito, o aparelho

deve ser verificado se esta funcionando corretamente!
Unidades por embalagem 1 peca
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Conexao elétrica

conector Combicon:

Conexéao
= Controle de fluxo
= controlador de ruptura do cabo
= controle de temperatura
= Resisténcia externa para ajuste do retardo na energizacéo
= Ponte para o monitoramento de fluidos gasosos
Nota fusivel miniatura conforme a norma IEC60127-2 Folha 1 <5 A rapido
Cores dos fios :
BN = marrom
BU = azul
BK = preto
WH = branco
GY = cinza

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 « 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — SR0150-01 — 13.04.2023 — &



