MN207S

Sensor codificado magneticamente
MN14005-AKOGI/L/0.1m/-HIUS
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Caracteristicas do produto
Saida 2 x normalmente aberto; (sem potencial)
Alcance de deteccéo [mm] 5; (com atuador definido)
Invélucro Retangular
Dimensbées [mm] 36 x 13 x 26

Area de aplicacédo
Modelo atuador codificado

Modo de operacéo operagéo continua

Dados elétricos

Tens&o de operacéo \Y] 24 DC; ("supply class 2" conforme cULus)
Tens&o de isolagdo V]

. 60
classificada

Classe de protecéo 1l

Protec¢éo contra inversao de

. nao
polaridade
Resisténcia externa (Ri) [Q] 10; 1W)
Saida 2 x normalmente aberto; (sem potencial)
Intensidade de corrente [mA]
maxima constante da saida 50

de comutagdo DC
Frequéncia de comutagéo [Hz]

DG 150
Dados de saida Interface tipo A

ntr rto- =
erzhe;tgoa'lso contra curto nio
Carga capacitiva max. [nF] 20
CL_max
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MN207S

Sensor codificado magneticamente
MN14005-AKOGI/L/0.1m/-HIUS

Faixa de deteccao

Alcance de detecgéo [mm] 5; (com atuador definido)

Distancia de desconexao [mm] 15

segura s(ar)

Tempos de reacao

Tempq de resposta apés [ms] 10

requisito de seguranga

Tempos max. de queda [ms] 0,1

Tempo de comutagdo max. [ms] 06

incl. saltos '

Condicdes ambientais

Aplicacdes Classe C conforme EN 60654-1 Local de aplicacéo a prova de tempo

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Aviso sobre a temperatura do vida (til £ 87600 h

ambiente

Temperatura ambiente [°C] 10...40

Aviso sobre a temperatura do vida util £ 175200 h

ambiente

Umidade relativa do ar max. [%0] para curto periodo: 5...95 %; duradouro: 5...70 %

Pressao do ar [kPa] 80...106

ﬁ;l;urra max. acima do nivel do  [m] 2000

Nevoeiro salino néao

Protecao IP 67; IP 69K; (instalagdo de cabos protegida)

EMC IEC 60947-5-1

Resisténcia a choques EN 60068-2-27 30 g (11 ms)

Resisténcia a vibragbes IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)

Vida atil TM (Mission Time) [h] < 175200

Vida atil TM (especificagbes 20 anos

adicionais)

B10D 20.000.000; (sem carga; com carga max.. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000)

Peso [0] 130,5

Invélucro Retangular

Montagem n&o embutido

Dimensbes [mm] 36 x13x 26

Materiais PA

Max. torque de aperto [Nm] 0,8...2

Material incluido atuador codificado

Observacdes Em combinacdo com uma unidade de avaliacdo do modelo G150xS /
AC4x2S é possivel alcancgar até PL e (1ISO13849-1) ou SIL cl 3 (IEC62061)

Unidades por embalagem 1 peca
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MN207S

Sensor codificado magneticamente
MN14005-AKOGI/L/0.1m/-HIUS

Conexao elétrica - conector
cabo: 0,1 m, PVC, @5 mm

Conexdo: 1 x M12; codificagéo: A; Contatos: 4
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1: Unidade légica relacionada com a seguranca
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