EC2099

Cabo de conexao USB
R360/Cable/PDM_NG-USB
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1 secdo para soquete USB
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Area de aplicacédo
Caracteristica especial cabo blindado
Modelo para aparelhos de processo e de didlogo PDM360 NG
Aplicacéo Conector fémea USB para instalagdo do painel de controle ou

do painel de bordo; Utilizagdo em aplicagcbes mdveis e dificeis

Condicdes ambientais
Protegéo IP 67

Dados mecanicos
Peso [a] 93,55

Acessorios

Material incluido Capas de protecdo: IP 67, para soquete USB

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica - conector

Conexéo: 1 x M12; codificagdo: B; Contatos: 5

2__1
e
374

Conexao elétrica

cabo: 1,5 m, PVC, preto, @ 5 mm, blindado; retorcido; 5 x 0,25 mm2 / AWG 24
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EC2099

Cabo de conexao USB
R360/Cable/PDM_NG-USB

Conexao elétrica - conector fémea USB

Conexéo: 1 x Typ A
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