E12565

Cabos de conexao com conector AMP
ADOGX060--A002E06

31,5

q3
Area de aplicacéo
Aplicacéo para aplicacdes moveis
Dados elétricos
Tensao de operacéo \Y| 12..24 DC
Condicdes ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...100
Temperatura ambiente [°C] -40..100
(mével)
Protecao IP 67; (conector compativel encaixado)

Dados mecanicos
Peso [a] 246,4
Material do invélucro PBT

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 2m, PVC; 4 x 2,5 mm2+ 2 x 0,5 mm?2

Conexao elétrica - soquete

Conexdo: 1 x conector AMP, reto; Contatos: niquelado; Corpo: PBT
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E12565

Cabos de conexao com conector AMP
ADOGX060--A002E06

Conexao
- BN
2 WH
5 WH
3 BN
-
4 RD
6 RD
Cores dos fios :
BN = marrom
RD = vermelho
WH = branco

ifm electronic gmbh « FriedrichstraRe 1 » 45128 Essen — Nos reservamos o direito de fazer alteragdes técnicas sem aviso prévio — PT-BR — E12565-00 — 26.06.2024 — &



