E70450

Verbindungskabel
Edge-Gateway/Power cable M12
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Einsatzbereich
Applikation Industrielle Anwendungen / Fabrikautomation; Spannungsversorgung fiir edgeGateway

Elektrische Daten

Betriebsspannung \Y] 8..32DC
Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [°C] -40...105
Schutzart IP 65

Mechanische Daten
Gewicht [0] 1115
Werkstoffe PBT-GF20

Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stiick

Elektrischer Anschluss
Kabel: 0,6 m, PVC; FLRY-B
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Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4
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