E11686

Cabo em metro
CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK

Area de aplicacdo

Caracteristica especial sem silicone; sem halogénio; Tolerancias para dobras e deslocamentos
Sem silicone sim

Condicdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40...90

Dados mecanicos

Peso [¢]] 3127
Tolerancias para dobras e

deslocamentos sim
Tolerancias para dobras e raio de flexdo em aplicacéo flexivel min. 10 x didmetro do cabo
deslocamentos velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal
de 5m e aceleracdo méaxima de 5 m/s?
ciclos de curvatura > 5 Mio.
esforgo de torgédo + 180 °/m

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

cabo: 100 m, PUR, sem halogénio, preto, @ 4,9 mm; 4 x 0,34 mm?, PP
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