IM510A

Induktiver Sensor
IME4020BCPKG/3D

B 133 -
105 _
- 54
455
140 7e 40
] q ‘
| )
B 1. —= ) 8
| (o]
- i o
u I
5924 455
59 \ 34 0
24 NI !
/ \ ' D]
| 1 1
al }

@ CE€ 8

Produktmerkmale

Elektrische Ausfiihrung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Schaltabstand [mm] 20
Gehéuse Quaderformig
Abmessungen [mm] 40 x 40 x 105

Einsatzbereich

Applikation Fir Anwendungen in explosionsgeféhrdeten Bereichen

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] 10...30 DC
Stromaufnahme [mA] <15
Schutzklasse 1
Verpolungsfest ja
Elektrische Ausfiihrung PNP
Ausgangsfunktion antivalent
Max. Spannungsabfall \Y] 25

Schaltausgang DC
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IM510A

Induktiver Sensor

IME4020BCPKGI3D

Max. Reststrom [mA] 0,5
Dauerhafte [mA]

Strombelastbarkeit des 200
Schaltausgangs DC

Schaltfrequenz DC [Hz] 100
Kurzschlussschutz ja
Ausfiihrung

Kurzschlussschutz getaktet
Uberlastfest ja
Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm] 20
Realschaltabstand Sr [mm] 20+ 10 %
Arbeitsabstand [mm] 0..16,2
Genauigkeit | Abweichungen

Korrekturfaktor Stahl: 1/ Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2
Hysterese [% von Sr] 1..20
Schaltpunktdrift [% von Sr] -10...10
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -20...60
Schutzart IP 65; IP 67

Zulassungen / Prifungen

Zulassung BVS 20 ATEX E 056X; IECEx BVS 20.0043X

ATEX Geratekennzeichnung €% 113D Ex tc IIC T95°C Dc

EMV EN 60947-5-2

MTTF [Jahre] 1326

Gewicht [a] 2445

Gehéuse Quaderfoérmig

Einbauart blindig einbaubar

Abmessungen [mm] 40 x 40 x 105

Werkstoffe Gehause: PC schwarz; aktive Flache: PC schwarz; Anschlussmodul:

PA schwarz; Montageadapter: PC schwarz; Schraube: Stahl verzinkt

Anzeigen | Bedienelemente

Anzeige Schaltzustand 1 x LED, gelb

Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stiick
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IM510A

Induktiver Sensor
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Elektrischer Anschluss - Stecker

Anschlussklemmen: 0,34...1,5 mm?; Leitungsmantel: @ 5...9 mm

Anschluss
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4 ouT2 DO2 (NO)
DO: Digitalausgang; NO: SchlieRer; NC: Offner
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