DP1213

Konverter 10-Link - 4...20 mA
Converter 10-Link/2x4-20mA
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LISTED

Produktmerkmale

Anzahl der Ein- und
Ausgange
Kommunikationsschnittstelle 10-Link

Anzahl der analogen Ausgange: 2

Elektrische Daten

Betriebsspannung V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC V] 24
Stromaufnahme [mA] 300
Strombelastbarkeit gesamt [A] 0,2

Ein-/Ausgédnge

Anzahl der Ein- und Anzahl der analogen Ausgange: 2

Ausgange

Anzahl der analogen 2

Ausgange

Analogausgang Strom [mA] 4..20

Max. Blrde [Q] 300

Genauigkeit Analogausgang [%0] 0,25

schniustelen |
Kommunikationsschnittstelle 1O-Link

Ubertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)

10-Link Revision 1.1
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DP1213

Konverter 10-Link - 4...20 mA
Converter 10-Link/2x4-20mA

SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile Common - 1&D Identification and Diagnosis
SI0-Mode nein
Benotigte Masterportklasse A/B
Prozessdaten analog 2
Min. Prozesszykluszeit [ms] 3,6
Unterstitzte DevicelDs Betriebsart DevicelD

default 612
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...70
Hinweis zur 2000 m: -25...70 °C
Umgebungstemperatur 3000 m: -25...64 °C

4000 m: -25...62 °C

Lagertemperatur [°C] -25...70
ruaftxfeilélhat?;gei relative el 90; (linear abnehmend bis 50 % (40 °C) nicht kondensierend)
Max. Hohe Uber NN [m] 4000
Schutzart IP 67
Verschmutzungsgrad 2

Zulassungen / Prifungen
MTTF [Jahre]
UL-Zulassung Ta

File Nummer UL

Mechanische Daten

352
max. 50 °C
E205959

Gewicht [0]
Gehéause

Abmessungen [mm]
Werkstoffe

91,5
Quaderfoérmig
63 x30x 24
Gehéause: PA

Anzeigen | Bedienelemente
Anzeige Betrieb

Analogausgang

1 x LED, griin
2 x LED, gelb

Zubehor optional

Montageclip

Bemerkungen

Bemerkungen Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Verpackungseinheit

Das Gerat entspricht Uberspannungskategorie |l

1 Stiick
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DP1213

Konverter 10-Link - 4...20 mA
Converter 10-Link/2x4-20mA

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4

4...20 mA Analogausgang 2
L-

4...20 mA Analogausgang 1
nicht belegt

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: 4

(&)
3 4
1: L+
2: nicht belegt
3: L-
4: C/Q IO-Link
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