PT504E

Transmissor de pressao
PT-010-SEG14-A-ZVG/US
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Caracteristicas do produto

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Alcance de medicéo 0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Conexdao de processo conexdo da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN 1SO 1179-2)

Area de aplicacdo

Aplicagdo para aplicagdes moveis
Substéancias fluidos liquidos e gasosos
Temperatura do fluido [°C] -40...125

Min. Berstdruck 300 bar 4350 psi 30 MPa
Resisténcia a pressao 25 bar 360 psi 2,5 MPa
Aviso da resisténcia a estético

pressao

Resisténcia contra vacuo -1000 mbar -0,1 MPa

Tipo de presséo presséo relativa

Dados elétricos

Tensao de operagéo vl 8...32DC

Resisténcia de isolamento MQ]

100; (500 V DC)
min.

Classe de protecéo 1l

Protec¢do contra inversao de

polaridade sim
Retardo de prontidédo [s] <0,1

Entradas/saidas

Quantidade de entradas e Quantidade de saidas analdgicas: 1

saidas
Saidas totais 1
Sinal de saida sinal analdgico
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Quantidade de saidas

o 1
analdgicas
Corrente da saida analégica [mA] 4..20
Carga max. [Q] (Ub-8V)/21,5mA;, @8V =0 Q; @12V max. 200 Q; @24V max. 750 Q
Protecgédo contra curto- .
S sim
circuitos
Protec¢édo contra sobrecarga sim
Faixa de medicao / de ajuste
Alcance de medigao 0...10 bar 0...145 psi 0...1000 kPa 0...1 MPa
Precisao | desvios
Repetibilidade [% de duragéo] <+ 0,05; (nas variacdes de temperatura < 10K)
Desvio de caracteristicas <+0,8; (incl. desvio de aparafusamento, erro de
[% de duragéo] ponto zero e de tensdo, ndo linearidade, histerese)

Desvio de linearidade

<+0,25(BFSL)/<+0,5(LS
[% de duracgéo] ( ) (LS)

Desvio de histerese <402
[% de duragéo] -

Estabilidade ao longo do
tempo <%*0,1; (por 6 meses)
[% de duragéo]

Coeficiente de temperatura do

ponto zero
[% de duracéio / 10 <+0,1(0...80 °C); <+ 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C)
(]

K]

Coeficiente de temperatura da

amplitude
(9% de duragio / 10 <+0,1(0...80 °C); <+ 0,2 (-40...0 °C/ 80...125 °C)
0

K]

Tempos de reacdo

Tempo da resposta de passo  [ms]
saida analégica

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -40.. 100
Temperatura de [°C]

armazenamento -40...100
Protegao IP 67; IP 69K

Certificacdes / testes

EMC resisténcia a interferéncia conforme com UN
ECE R10, rev. 6
I1ISO 11452-2 100 V/m
DIN EN 61326-1
Resisténcia a choques DIN EN 60068-2-27 500 g (1 ms)
Resisténcia a vibragbes DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 711
Diretiva de equipamentos sob Boas praticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos
presséo do grupo 2; substancias do grupo de fluidos 1 sob encomenda

Dados mecanicos

Peso [0] 58,5
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Invélucro Cilindrico
Dimensbes [mm] @19/L=66
Materiais 1.4542 (17-4 PH/ 630); 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); PEI
Me}tenals em contato com o 1.4542 (17-4 PH / 630)
fluido
Ciclos de presséo min. 60 milhdes; (a 1,2 da pressédo nominal)
Méx. torque de aperto [Nm] 25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificagdo, vedacgéo e nivel de pressao)
Conex&o de processo conexao da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2)
Vedagdo da conexdo do HNBR ( DIN EN SO 1179-2)
processo
Elemento de .
. . sim
estrangulamento disponivel
Observacoes
Observacdes BFSL = Best Fit Straight Line (configurag&o do valor minimo)

LS = ajuste de ponto limite

Unidades por embalagem 1 peca

Conexao elétrica

Conexdo: 1 x M12; codificagdo: A; Contatos: 2
2 1

O

Conexao
1 BN
2 WH
_\-3— ouT
ouT saida analdgica
Codificacao de cores conforme DIN EN 60947-5-2
Cores dos fios :
BN = marrom
WH = branco
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Diagramas e curvas

curva caracteristica da carga de
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1. Carga max.

2: Carga min.
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