E30144

Adaptador de fixacdo para sensores de processo
G 1/2" COMPRESSION FITTING
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1 Parafuso de fixa¢do
2 anel de fixacéo
3 Adaptador de rosca
EC 1935/2004 FCM FCM JP DA @E‘Lg‘,gﬂf;
Area de aplicacdo
Aplicagdo sistemas higiénicos
Montagem Adaptador de fixacéo
Fluidos recomendados Meios pastosos e sdlidos
Resisténcia a pressao 10 bar 1 MPa
Para uma estanqueneidade .
. sim

perfeita

Condi¢cdes ambientais

Temperatura ambiente [°C] -10...150

Certificacdes / testes

Diretiva de equipamentos sob Uma possivel classificagdo de acordo com o DESP depende
pressao da aplicacdo e deve ser realizada pelo usuério / operador.
Instrugbes de seguranga A compatibilidade entre fluido e substancia do

produto deve ser verificada em todas as aplicages.

Dados mecanicos

Peso [o] 102,8

Materiais 1.4404 (aco inoxidavel / 316L); anel de fixagdo: PEEK
Méax. torque de aperto [Nm] <10

Conexao do sensor @6 mm

Conex&o de processo conexdo da rosca G 1/2 cone de vedagédo
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E30144

Adaptador de fixacdo para sensores de processo
G 1/2" COMPRESSION FITTING

Caracteristica da superficie
Ra/Rz rfici
a/Rz das superficies que Ra < 0,8 um
entram em contato com as
substancias

Observacoes

Unidades por embalagem 1 peca
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